
K0251
Svamptryckknoppar med innergänga

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com · info@kipp.com 1/2

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Termoplast, svartgrå.
Bussning av stål 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.

Utförande:
Stål blåkromaterat eller blankt rostfritt stål.

Ritningar

Artikelöversikt

Svampformade knoppar med innergänga

Beställningsnr. Material
komponent

Färg
lock

D D1 D2 D3 H H1 T

K0251.004 rostfritt stål svartgrå RAL 7021 M4 21 12 19 21 10 10
K0251.0041 rostfritt stål orange RAL 2004 M4 21 12 19 21 10 10
K0251.0046 rostfritt stål trafikrött RAL 3020 M4 21 12 19 21 10 10
K0251.0042 rostfritt stål signalgrön RAL 6032 M4 21 12 19 21 10 10
K0251.0047 rostfritt stål rapsgul RAL 1021 M4 21 12 19 21 10 10
K0251.0043 rostfritt stål blå RAL 5017 M4 21 12 19 21 10 10
K0251.0045 rostfritt stål ljusgrå RAL 7035 M4 21 12 19 21 10 10
K0251.0051 rostfritt stål orange RAL 2004 M5 21 12 19 21 10 10
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Artikelöversikt

Beställningsnr. Material
komponent

Färg
lock

D D1 D2 D3 H H1 T

K0251.0052 rostfritt stål signalgrön RAL 6032 M5 21 12 19 21 10 10
K0251.005 rostfritt stål svartgrå RAL 7021 M5 21 12 19 21 10 10

K0251.0053 rostfritt stål blå RAL 5017 M5 21 12 19 21 10 10
K0251.0057 rostfritt stål rapsgul RAL 1021 M5 21 12 19 21 10 10
K0251.0055 rostfritt stål ljusgrå RAL 7035 M5 21 12 19 21 10 10
K0251.0056 rostfritt stål trafikrött RAL 3020 M5 21 12 19 21 10 10
K0251.0067 rostfritt stål rapsgul RAL 1021 M6 25 14 23 25 12 10
K0251.0065 rostfritt stål ljusgrå RAL 7035 M6 25 14 23 25 12 10
K0251.0063 rostfritt stål blå RAL 5017 M6 25 14 23 25 12 10
K0251.0062 rostfritt stål signalgrön RAL 6032 M6 25 14 23 25 12 10
K0251.0061 rostfritt stål orange RAL 2004 M6 25 14 23 25 12 10
K0251.006 rostfritt stål svartgrå RAL 7021 M6 25 14 23 25 12 10

K0251.0066 rostfritt stål trafikrött RAL 3020 M6 25 14 23 25 12 10
K0251.0086 rostfritt stål trafikrött RAL 3020 M8 33 18 31 33 15 14
K0251.0085 rostfritt stål ljusgrå RAL 7035 M8 33 18 31 33 15 14
K0251.0083 rostfritt stål blå RAL 5017 M8 33 18 31 33 15 14
K0251.0082 rostfritt stål signalgrön RAL 6032 M8 33 18 31 33 15 14
K0251.0081 rostfritt stål orange RAL 2004 M8 33 18 31 33 15 14
K0251.008 rostfritt stål svartgrå RAL 7021 M8 33 18 31 33 15 14

K0251.0087 rostfritt stål rapsgul RAL 1021 M8 33 18 31 33 15 14
K0251.041 stål orange RAL 2004 M4 21 12 19 21 10 10
K0251.042 stål signalgrön RAL 6032 M4 21 12 19 21 10 10
K0251.04 stål svartgrå RAL 7021 M4 21 12 19 21 10 10
K0251.043 stål blå RAL 5017 M4 21 12 19 21 10 10
K0251.047 stål rapsgul RAL 1021 M4 21 12 19 21 10 10
K0251.045 stål ljusgrå RAL 7035 M4 21 12 19 21 10 10
K0251.046 stål trafikrött RAL 3020 M4 21 12 19 21 10 10
K0251.056 stål trafikrött RAL 3020 M5 21 12 19 21 10 10
K0251.055 stål ljusgrå RAL 7035 M5 21 12 19 21 10 10
K0251.057 stål rapsgul RAL 1021 M5 21 12 19 21 10 10
K0251.053 stål blå RAL 5017 M5 21 12 19 21 10 10
K0251.05 stål svartgrå RAL 7021 M5 21 12 19 21 10 10
K0251.052 stål signalgrön RAL 6032 M5 21 12 19 21 10 10
K0251.051 stål orange RAL 2004 M5 21 12 19 21 10 10
K0251.061 stål orange RAL 2004 M6 25 14 23 25 12 10
K0251.067 stål rapsgul RAL 1021 M6 25 14 23 25 12 10
K0251.06 stål svartgrå RAL 7021 M6 25 14 23 25 12 10
K0251.066 stål trafikrött RAL 3020 M6 25 14 23 25 12 10
K0251.062 stål signalgrön RAL 6032 M6 25 14 23 25 12 10
K0251.065 stål ljusgrå RAL 7035 M6 25 14 23 25 12 10
K0251.063 stål blå RAL 5017 M6 25 14 23 25 12 10
K0251.081 stål orange RAL 2004 M8 33 18 31 33 15 14
K0251.082 stål signalgrön RAL 6032 M8 33 18 31 33 15 14
K0251.083 stål blå RAL 5017 M8 33 18 31 33 15 14
K0251.085 stål ljusgrå RAL 7035 M8 33 18 31 33 15 14
K0251.086 stål trafikrött RAL 3020 M8 33 18 31 33 15 14
K0251.08 stål svartgrå RAL 7021 M8 33 18 31 33 15 14
K0251.087 stål rapsgul RAL 1021 M8 33 18 31 33 15 14


