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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Utförande:
Kopplingsdel nitrerad, svart.
Klo och skål seghärdade och fosfaterade.
Mutter fosfaterad.
Låsmutter svart.

Anmärkning:
Snabbkopplingar, inställbara utan axiellt spel, med vinkel- och utjämning av
radialförskjutning för många användningsområden, till exempel vid ej justerade
linjärrörelser. Kompakt modell utan lösa komponenter. Kopplingen monteras och
demonteras med T-spår och behöver inte efterjusteras manuellt.
Snabbkopplingen kan monteras på alla vanliga pneumatiska och hydrauliska
lyftcylindrar via anslutningsgängan.
Kopplingen överför inte vridmoment.

Ritningar

Artikelöversikt

Snabbkopplingar med utjämning av vinkel- och radialförskjutning

Beställningsnr. D D1 D2 L L1 L2 L3
min.

L4 L5 SW SW1 SW2 SW3 Utjämning av
radialförskjutning

X max.

Tillåten drag- och
tryckbelastning

max. kN
K0711.06 M6 24,5 9,6 52 14 9,5 13 29 18,5 22 19 8 5 0,6 2,5
K0711.08 M8 30 15 63 18 11,5 16 33 23,5 27 24 13 7 0,6 4,5
K0711.10 M10 44 21 81 22 16 24 43 30,5 41 36 18 12 0,7 6,5
K0711.101 M10x1,25 44 21 81 22 16 24 43 30,5 41 36 18 12 0,7 6,5
K0711.12 M12 44 21 85 26 16 24 43 34,5 41 36 18 12 0,7 10
K0711.121 M12x1,25 44 21 85 26 16 24 43 34,5 41 36 18 12 0,7 10
K0711.16 M16 60 32 121 34 26 34 62 45 55 46 27 18 1 18
K0711.161 M16x1,5 60 32 121 34 26 34 62 45 55 46 27 18 1 18
K0711.20 M20 60 32 129 42 26 34 62 53 55 46 27 18 1 30
K0711.201 M20x1,5 60 32 129 42 26 34 62 53 55 46 27 18 1 30


