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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Normalutförande 1.7225,
Utförande i rostfritt stål 1.4305.

Utförande:
Normalutförande galvaniserat, blåkromaterat.
Rostfritt stål-utförande blankt.

Anmärkning:
Höjdjusteringselementen används för uppställning och justering av motorer,
aggregat, drivenheter och tillverkningslinjer. De utmärker sig genom ett stort
justeringsområde på 15 mm till 40 mm. Ytterligare storlekar på begäran.
Den statiska tillkommande belastningen F1 står till förfogande efter avdrag av
förspänningskraften (skruv 8.8, µ m = 0,125) från totalbelastningen F.



K0692
Höjdjusteringselement

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com · info@kipp.com 2/3

Ritningar

Artikelöversikt

Höjdjusteringselement

Beställningsnr. Material
grundkropp

D För
skruv

D1 D2 H
min.

H
max.

B N M F
kN

F1
kN

K0692.01504 seghärdat stål 4,5 M4 M15x1 25 28 43 - 4 2 40 36
K0692.01505 seghärdat stål 5,5 M5 M15x1 25 28 43 - 4 2 40 33,4
K0692.01506 seghärdat stål 6,6 M6 M15x1 25 28 43 - 4 2 40 30,7
K0692.02006 seghärdat stål 6,6 M6 M20x1 32 35 55 - 4 2 65 55,7
K0692.02008 seghärdat stål 9 M8 M20x1 32 35 55 - 4 2 65 48
K0692.02010 seghärdat stål 11 M10 M20x1 32 35 55 - 4 2 65 37,9
K0692.02510 seghärdat stål 11 M10 M30x1,5 45 42 67 - 5 2 120 92,9
K0692.02512 seghärdat stål 13,5 M12 M30x1,5 45 42 67 - 5 2 120 80,4
K0692.02516 seghärdat stål 17,5 M16 M30x1,5 45 42 67 - 5 2 120 45,5
K0692.03216 seghärdat stål 17,5 M16 M40x1,5 58 54 86 - 6 2,5 210 136
K0692.03220 seghärdat stål 22 M20 M40x1,5 58 54 86 - 6 2,5 210 90
K0692.03224 seghärdat stål 26 M24 M40x1,5 58 54 86 - 6 2,5 210 37
K0692.04020 seghärdat stål 22 M20 M50x1,5 70 66 106 - 6 2,5 330 210
K0692.04024 seghärdat stål 26 M24 M50x1,5 70 66 106 - 6 2,5 330 157
K0692.04030 seghärdat stål 33 M30 M50x1,5 70 66 106 - 6 2,5 330 53
K0692.015041 rostfritt stål 4,5 M4 M15x1 25 28 43 - 4 2 27,1 24,14
K0692.015051 rostfritt stål 5,5 M5 M15x1 25 28 43 - 4 2 27,1 22,24
K0692.015061 rostfritt stål 6,6 M6 M15x1 25 28 43 - 4 2 27,1 20,26
K0692.020061 rostfritt stål 6,6 M6 M20x1 32 35 55 - 4 2 43,4 36,56
K0692.020081 rostfritt stål 9 M8 M20x1 32 35 55 - 4 2 43,4 30,86
K0692.020101 rostfritt stål 11 M10 M20x1 32 35 55 - 4 2 43,4 23,41
K0692.025101 rostfritt stål 11 M10 M30x1,5 45 42 67 - 5 2 84 64,01
K0692.025121 rostfritt stål 13,5 M12 M30x1,5 45 42 67 - 5 2 84 54,82
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Artikelöversikt

Beställningsnr. Material
grundkropp

D För
skruv

D1 D2 H
min.

H
max.

B N M F
kN

F1
kN

K0692.025161 rostfritt stål 17,5 M16 M30x1,5 45 42 67 - 5 2 84 28,9
K0692.032161 rostfritt stål 17,5 M16 M40x1,5 58 54 86 - 6 2,5 148 92,9
K0692.032201 rostfritt stål 22 M20 M40x1,5 58 54 86 - 6 2,5 148 59,08
K0692.032241 rostfritt stål 26 M24 M40x1,5 58 54 86 - 6 2,5 148 20,3
K0692.040201 rostfritt stål 22 M20 M50x1,5 70 66 106 - 6 2,5 225 136,08
K0692.040241 rostfritt stål 26 M24 M50x1,5 70 66 106 - 6 2,5 225 97,3
K0692.040301 rostfritt stål 33 M30 M50x1,5 70 66 106 - 6 2,5 225 20,6


