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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Seghärdat stål, rostfritt stål A2 eller A4.

Utförande:
Stål hållfasthetsklass 10, blankt (svart).
Blankt rostfritt stål.

Ritningar

Artikelöversikt

Kragmuttrar 1,5 D, höga med fläns DIN 6331, utökade

Beställningsnr. Material
grundkropp

D H = 1,5 x D A D1 SW

K0701.05 seghärdat stål M5 7,5 2 12 9
K0701.06 seghärdat stål M6 9 3 14 10
K0701.08 seghärdat stål M8 12 3,5 18 13
K0701.10 seghärdat stål M10 15 4 22 16
K0701.101 seghärdat stål M10 15 4 22 17
K0701.12 seghärdat stål M12 18 4 25 18
K0701.121 seghärdat stål M12 18 4 25 19
K0701.14 seghärdat stål M14 21 4,5 28 22
K0701.16 seghärdat stål M16 24 5 31 24
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Artikelöversikt

Beställningsnr. Material
grundkropp

D H = 1,5 x D A D1 SW

K0701.18 seghärdat stål M18 27 5 34 27
K0701.20 seghärdat stål M20 30 6 37 30
K0701.22 seghärdat stål M22 33 6 40 34
K0701.24 seghärdat stål M24 36 6 45 36
K0701.30 seghärdat stål M30 45 8 58 46
K0701.36 seghärdat stål M36 54 10 68 55
K0701.806 rostfritt stål A2 M6 9 3 14 10
K0701.808 rostfritt stål A2 M8 12 3,5 18 13
K0701.810 rostfritt stål A2 M10 15 4 22 16
K0701.811 rostfritt stål A2 M10 15 4 22 17
K0701.812 rostfritt stål A2 M12 18 4 25 18
K0701.8121 rostfritt stål A2 M12 18 4 25 19
K0701.816 rostfritt stål A2 M16 24 5 31 24
K0701.820 rostfritt stål A2 M20 30 6 37 30
K0701.908 rostfritt stål A4 M8 12 3,5 18 13
K0701.910 rostfritt stål A4 M10 15 4 22 17
K0701.912 rostfritt stål A4 M12 18 4 25 19
K0701.916 rostfritt stål A4 M16 24 5 31 24
K0701.920 rostfritt stål A4 M20 30 6 37 30


