Vridreglar lasbara litet utforande ﬁ‘ﬂ

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Utforande:
Hus och manévrering forkromade.
Tunga forzinkad.

Anmérkning:

Sma lasbara vridreglar med fjdrande tunga. Kan anvéndas till hoger eller vinster
med en stingningsrorelse pa 90°. Vridreglarna kan byggas in formonterade.
Fastmuttern ar en jordningsmutter med tinder pa ena sidan.

De lasbara vridreglarna levereras med 2 nycklar. Nyckeln kan dras ut i bada lagen
(6ppet och last). Med universalnyckel, dvs. alla Ias kan dppnas med samma nyckel.

Tungan maste bestéllas separat i onskat utférande.

P& begéran:
L&sning med unik nyckel.

Ritningar
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Artikeloversikt
Vridreglar, lasbara, litet utforande
Bestéllningsnr. Mandvrering H SW
K0520.131 universalnyckel 13 20
Tunga for vridregel
Bestallningsnr. Form A L
K0521.128X105 A 10 28
K0521.124X135 B 13 24
K0521.131X135 B 13 31
K0521.136X135 B 13 36
K0521.130X165 B 16 30
K0521.126X205 B 20 26
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