Vridreglar med T-handtag

Artikelbeskrivning/produktbilder

Ritningar

\

37,5

Beskrivning

Material:

Hus och mutter i zinkgods.
T-handtag i plast PA6 GF 30.
Packning i gummi.

Tunga i stal.

Utférande:

Hus och mutter férkromade.
T-handtag svart.

Tunga forzinkad.

Anmaérkning:

Vridreglar med T-handtag. Kan anvéandas till hoger eller vanster med en

stangningsrorelse pa 90°. Vridreglarna kan byggas in formonterade. Fastmuttern &r

en jordningsmutter med tinder pa ena sidan.

Vatten- och dammskyddade enligtIP65.

De lasbara vridreglarna levereras med 2 nycklar. Nyckeln kan dras ut i bada lagen
(6ppet och last). Med universalnyckel, dvs. alla I&s kan 6ppnas med samma nyckel

(Euronyckel 5333).

Tungan maste bestéllas separat i onskat utfdrande. Alla tungor kan kombineras med

alla hus.
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Artikeloversikt

Vridreglar med T-handtag

Bestéllningsnr. Mandévrering SW
K0526.1183 T-handtag 27
K0526.2183 T-grepp lashar 27
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Vridreglar med T-handtag

Artikeldversikt

Tunga for vridregel
Bestallningsnr. A L
K0523.135X165 16,5 35
K0523.135X185 18,5 35
K0523.135X205 20,5 35
K0523.135X225 22,5 35
K0523.135X245 24,5 35
K0523.145X045 4,5 45
K0523.145X065 6,5 45
K0523.145X085 8,5 45
K0523.145X105 10,5 45
K0523.145X125 12,5 45
K0523.145X145 14,5 45
K0523.145X165 16,5 45
K0523.145X185 18,5 45
K0523.145X205 20,5 45
K0523.145X215 21,5 45
K0523.145X225 22,5 45
K0523.145X245 24,5 45
K0523.145X265 26,5 45
K0523.145X285 28,5 45
K0523.145X305 30,5 45
K0523.145X325 32,5 45
K0523.145X345 34,5 45
K0523.145X365 36,5 45
K0523.145X385 38,5 45
K0523.145X405 40,5 45
K0523.145X425 42,5 45
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