Vridreglar, mutter med tunga

Artikelbeskrivning/produktbilder
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© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Beskrivning

Anmarkning:

Kinn

Vridreglar med mutter med tunga anvénds i huvudsak i luckor och hus som kraver
ett hogre presstryck mot tatningen. Kan anvéndas till hoger och vénster. De stings
d4 alltid medurs. Genom att vrida at hoger kan man oka kompressionen stegvis upp

till 9,5 mm vid en maximal vridvinkel pa 270°.

Féastmuttern ar en jordningsmutter med tinder pa ena sidan.

Vatten- och dammskyddade enligt IP65.

Tillbehor:
Nyckel K0535

Ritningsinformation:

Mandévrering:

a) Fyrkant 7 mm

b) Dubbelt ax 3 mm
c¢) Dubbelt ax 5 mm

1) 0-ring
2) Adapter
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Vridreglar, mutter med tunga

Ritningar
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Artikeloversikt

Vridreglar, mutter med tunga
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Vridreglar, mutter med tunga
Artikeldversikt
Bestéllningsnr. Mandvrering A L S
max.
K0527.17301 Stirikot 7 mm 30-9,5 30 20
K0527.17401 stirikot 7 mm 40-9,5 40 30
K0527.17501 Stirikot 7 mm 50-9,5 50 40
K0527.17601 Stirikot 7 mm 60-9,5 60 50
K0527.43301 dubbelt ax 3 mm 30-9,5 30 20
K0527.43401 dubbelt ax 3 mm 40-9,5 40 30
K0527.43501 dubbelt ax 3 mm 50-9,5 50 40
K0527.43601 dubbelt ax 3 mm 60-9,5 60 50
K0527.45301 dubbelt ax 5 mm 30-9,5 30 20
K0527.45401 dubbelt ax 5 mm 40-9,5 40 30
K0527.45501 dubbelt ax 5 mm 50-9,5 50 40
K0527.45601 dubbelt ax 5 mm 60-9,5 60 50
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