Kompressions-vridreglar

Artikelbeskrivning/produktbilder
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Artikeloversikt

Kompressions-vridreglar

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Beskrivning

Material:

Hus och mandgvrering i zinkgods.
Packning i gummi.

Tunga i stal.

Utforande:
Hus och mandévrering forkromade.
Tunga forzinkad.

Anmaérkning:

Kompressions-vridreglar anvands i huvudsak i luckor och hus som kréver ett hogre
presstryck mot tatningen. Kan anvandas till hdger och vénster. De stings da alltid
medurs.

Vibrationsséakra, vatten- och dammskyddade enligt IP65.

Tungan maste bestéllas separat i onskat utfdrande. Alla tungor kan kombineras med
alla hus.

Funktioner:

Nar man vrider at hoger vrids tungan 90° till 1aslaget. Om man fortsétter vrida 90°
dras tungan i axiell riktning sa att presstrycket okar. Kompressionsvigen ar 6 mm.
Fastmuttern dr en jordningsmutter med tinder pa ena sidan.

Tillbehor:
Nyckel K0535

Ritningsinformation:
Mandvrering:

a) Fyrkant 8 mm

b) Dubbelt ax 3 mm
¢) Dubbelt ax 5 mm
d) Handtag
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Kompressions-vridreglar
Artikeloversikt
Bestéllningsnr. Mandvrering H SW
K0529.18321 fyrkant 8 mm 32 27
K0529.30321 pinne 32 27
K0529.43321 dubbelt ax 3 mm 32 27
K0529.45321 dubbelt ax 5 mm 32 27
Tungor for kompressions-vridreglar
Bestéllningsnr. A L
K0530.145X320 32 45
K0530.145X350 35 45
K0530.145X380 38 45
K0530.145X440 44 45
K0530.151X320 32 51
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