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Fjadrande tryckstycken med insexkant och keramikkula, rostfritt stal ﬂ‘ﬂ

Artikelbeskrivning/produktbilder

man Beskrivnin
Rost 9

frei

Material:
Hylsa 11.4305.
Kula i keramik SigNy.

Fjader 1.4310.

Utforande:
Blank.

Anmérkning:

Kiselnitrid (SigN4) utmérker sig genom en kombination av utomordentliga
materialegenskaper, bland annat hog seghet och hallfasthet, utmérkt slitagetalighet
och god kemisk bestandighet.

Fordelar:
Hog temperaturbestandighet.
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Fjadrande tryckstycken med insexkant och keramikkula, rostfritt stal
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Artikeloversikt

Fjadrande tryckstycken, med insexkant och keramikkula, rostfritt stal

Bestéllningsnr. D D1 H L S Fjaderkraft Fjaderkraft
borjan slut
F1caN F2caN
K0610.05 M5 3 0,9 14 25 6 11
K0610.06 M6 35 1 15 3 9 13
K0610.08 M8 5 1,5 18 4 15 30
K0610.10 M10 6 2 23 5 20 35
K0610.12 M12 8 2,5 26 6 30 55
K0610.16 M16 10 35 33 8 65 125
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