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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Grundkropp i hård termoplast.
Hölje i mjuk termoplast.
Bussning resp innergänga i stål 5.8.

Utförande:
Grundkropp och hölje svarta.
Bussning resp. gängbult förzinkade.

Anmärkning:
Korsvreden med mjuk greppyta kombinerar vanliga termoplasthandtag med känslan
i den sköna mjuka ytan.
Korsvredens mjuka hölje ger en extra greppvänlig och halkfri yta. Då kan man dra åt
ordentligt utan att det känns.

Ritningar

Artikelöversikt

Beställningsnr. Form D D1 D2 H H1 T L
K0613.5108 K M8 51 15 22 10 13 -
K0613.5110 K M10 51 15 22 10 13 -
K0613.7608 K M8 76 19,5 28 13,5 20 -
K0613.7610 K M10 76 19,5 28 13,5 20 -
K0613.7612 K M12 76 19,5 28 13,5 20 -

K0613.5108X20 L M8 51 15 23 10 - 20
K0613.5108X40 L M8 51 15 23 10 - 40
K0613.5110X20 L M10 51 15 23 10 - 20
K0613.5110X40 L M10 51 15 23 10 - 40
K0613.7608X20 L M8 76 19,5 30 13,5 - 20
K0613.7608X40 L M8 76 19,5 30 13,5 - 40
K0613.7610X20 L M10 76 19,5 30 13,5 - 20
K0613.7610X40 L M10 76 19,5 30 13,5 - 40
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Artikelöversikt

Beställningsnr. Form D D1 D2 H H1 T L
K0613.7612X20 L M12 76 19,5 30 13,5 - 20
K0613.7612X30 L M12 76 19,5 30 13,5 - 30
K0613.7612X40 L M12 76 19,5 30 13,5 - 40


