Justerbara fotter med hal

Artikelbeskrivning/produktbilder
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g o Fotplatta och géngad spindel i stl.
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== Utférande:

i: : ?/ Fotplatta och gdngad spindel forzinkade.
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h e ) Anmaérkning:

{ e gf Den géngade spindeln &r vridbart fastpressad

S g i fotplattan.
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Artikeloversikt
Bestéllningsnr. Utférande 1 A D D1 D2 H H1 L Sw Belastningsforméga
max. kN (endast vid
statisk b(elastning)

K0678.13008X016 med hal 243 30 M8 4 11 27 16 13 2,5
K0678.13008X020 med hal 243 30 M8 4 1 31 20 13 2,5
K0678.13008X030 med hal 243 30 M8 4 1 41 30 13 25
K0678.13008X040 med hal 243 30 M8 4 1 51 40 13 2,5
K0678.13008X050 med hal 243 30 M8 4 1 61 50 13 2,5
K0678.13010X016 med hal 243 30 M0 4 125 285 16 17 35
K0678.13010X020 med hal 243 30 M0 4 125 325 20 17 35
K0678.13010X030 med hal 243 30 M0 4 125 425 30 17 35
K0678.13010X040 med hal 243 30 MI0 4 125 525 40 17 35
K0678.13010X050 med hal 243 30 M0 4 125 625 50 17 35
K0678.13010X060 med hal 243 30 M0 4 125 725 60 17 35
K0678.14008X016 med hal 30 40 M8 5 1 27 16 13 2,5
K0678.14008X020 med hal 30 40 M8 5 1 31 20 13 2,5
K0678.14008X030 med hal 30 40 M8 5 11 41 30 13 2,5
K0678.14008X040 med hal 30 40 M8 5 1 51 40 13 2,5
K0678.14008X050 med hal 30 40 M8 5 1 61 50 13 2,5
K0678.14010X016 med hal 30 40 M0 5 11 27 16 17 3,5
K0678.14010X020 med hal 30 40 M0 5 1 31 20 17 35
K0678.14010X030 med hal 30 40 M0 5 1 a1 30 17 35
K0678.14010X040 med hal 30 40 M0 5 11 51 40 17 3,5
K0678.14010X050 med hal 30 40 M0 5 1 61 50 17 35
K0678.14010X060 med hal 30 40 M0 5 1 7160 17 35
K0678.15008X016 med hal 35 5 M8 55 125 285 16 13 2,5
K0678.15008X020 med hal 35 5 M8 55 125 325 20 13 2,5
K0678.15008X030 med hal 35 50 M8 55 125 425 30 13 2,5
K0678.15008X040 med hal 35 50 M8 55 125 525 40 13 25
K0678.15008X050 med hal 35 50 M8 55 125 625 50 13 2,5
K0678.15010X016 med hal 35 50 M10 55 14 30 16 17 35
K0678.15010X020 med hal 35 50 M0 55 14 3 20 17 35
K0678.15010X030 med hal 35 50 M10 55 14 4 30 17 3,5
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Justerbara fotter med hal

Artikeldversikt

Bestéllningsnr. Utférande 1 A D D1 D2 H H1 L Sw Belastningsforméga

max. KN (endast vid

statisk belastning)
K0678.15010X040 med hal 3% 50 M0 55 14 54 40 17 35
K0678.15010X050 med hal 3% 50 MI0 55 14 64 50 17 35
K0678.15010X060 med hal 3% 50 M10 55 14 74 60 17 35
K0678.16008X016 med hal 46 60 M8 55 135 295 16 13 2,5
K0678.16008X020 med hal 46 60 M8 55 135 335 20 13 25
K0678.16008X030 med hal 46 60 M8 55 135 435 30 13 25
K0678.16008X040 med hal 46 60 M8 55 135 535 40 13 2,5
K0678.16008X050 med hal 46 60 M8 55 135 635 50 13 2,5
K0678.16010X016 med hal 46 60 M10 55 15 31 16 17 35
K0678.16010X020 med hal 46 60 MI0O 55 15 3% 20 17 35
K0678.16010X030 med hal 46 60 MI0O 55 15 45 30 17 35
K0678.16010X040 med hal 46 60 M10 55 15 55 40 17 35
K0678.16010X050 med hal 46 60 MI0O 55 15 65 50 17 35
K0678.16010X060 med hal 46 60 MI0O 55 15 75 60 17 35
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