Spannkraftsforstarkare
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Beskrivning

Material:
Lagerhus stal.

Utforande:
Brunerat.

Anmérkning:

Spannkraftsforstarkaren anvéinds i regel i kombination med spann- eller
kldmelement. Genom den integrerade lagerenheten bestaende av ett axialnallager
och tvé axiallagerbrickor kan man na ca den dubbla spannkraften med samma
havarmsléngd.

Fordelar:
Den fasta stodytan skyddar komponenten.
Den hdgre forspanningskraften minskar sattningstendensen i géngan.

Som spénn- eller klamelement kan man t.ex. anvanda lasspakar, vinghandtag,
stjarnvred, rafflade knappar eller sexkants- eller cylinderskruvar.
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Artikeldversikt
Spéannkraftsforstarkare
Bestéllningsnr. D1 D2 H Bérighetstal Bérighetstal
dynamiska statiska
N N
K0584.06 6 24 8 6800 15500
K0584.08 8 25 8 7800 19400
K0584.10 10 30 8 9200 25500
K0584.12 12 35 8 9900 29000
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