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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Rostfritt stål 1.4305 eller 1.4404.

Utförande:
Blank.

Anmärkning:
Med distansringarna kan längden på inställningsbultarnas gänga anpassas till
iskruvningslängden (väggtjockleken).

Ritningsinformation:
1) Inställningsbultar
2) Distansring

Ritningar

Artikelöversikt

Beställningsnr. Stålnyckel D D1 L

K0665.90811021 1.4305 8 11 2
K0665.90811031 1.4305 8 11 3
K0665.90811041 1.4305 8 11 4
K0665.90811061 1.4305 8 11 6
K0665.90811081 1.4305 8 11 8
K0665.91014021 1.4305 10 14 2
K0665.91014031 1.4305 10 14 3
K0665.91014041 1.4305 10 14 4
K0665.91014061 1.4305 10 14 6
K0665.91014081 1.4305 10 14 8
K0665.91215021 1.4305 12 15 2
K0665.91215041 1.4305 12 15 4
K0665.91215051 1.4305 12 15 5
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Artikelöversikt

Beställningsnr. Stålnyckel D D1 L

K0665.91215061 1.4305 12 15 6
K0665.91215081 1.4305 12 15 8
K0665.91217021 1.4305 12 17 2
K0665.91217041 1.4305 12 17 4
K0665.91217051 1.4305 12 17 5
K0665.91217061 1.4305 12 17 6
K0665.91217081 1.4305 12 17 8
K0665.91621041 1.4305 16 21 4
K0665.91621051 1.4305 16 21 5
K0665.91621061 1.4305 16 21 6
K0665.91621081 1.4305 16 21 8
K0665.91621101 1.4305 16 21 10
K0665.90811022 1.4404 8 11 2
K0665.90811032 1.4404 8 11 3
K0665.90811042 1.4404 8 11 4
K0665.90811062 1.4404 8 11 6
K0665.90811082 1.4404 8 11 8
K0665.91014022 1.4404 10 14 2
K0665.91014032 1.4404 10 14 3
K0665.91014042 1.4404 10 14 4
K0665.91014062 1.4404 10 14 6
K0665.91014082 1.4404 10 14 8
K0665.91215022 1.4404 12 15 2
K0665.91215042 1.4404 12 15 4
K0665.91215052 1.4404 12 15 5
K0665.91215062 1.4404 12 15 6
K0665.91215082 1.4404 12 15 8
K0665.91217022 1.4404 12 17 2
K0665.91217042 1.4404 12 17 4
K0665.91217052 1.4404 12 17 5
K0665.91217062 1.4404 12 17 6
K0665.91217082 1.4404 12 17 8
K0665.91621042 1.4404 16 21 4
K0665.91621052 1.4404 16 21 5
K0665.91621062 1.4404 16 21 6
K0665.91621082 1.4404 16 21 8
K0665.91621102 1.4404 16 21 10


