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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Fotplatta och gängad spindel i stål.
Glidskyddsplatta (NBR) 70 Shore.

Utförande:
Fotplatta gullackerad. Gängad spindel förzinkad.
Glidskyddsplatta svart.

Anmärkning:
Robusta ledade fötter i stål med gullackerad fot, finns även med glidskyddsplatta
som tillval. Glidskyddsplattan tar upp vibrationer och förhindrar att foten glider.

Belastningsvärdena som anges i tabellen gäller en testserie där en statisk belastning
överförs lodrätt mot plattan mitt i spindeln. Radiella krafter som kan uppstå vid
vibrationer eller andra skakningar påverkar bärförmågan och har inte beaktats i de
angivna värdena.

Levereras med lämplig mutter.

Ritningsinformation:
Form A utan glidskyddsplatta
Form B med glidskyddsplatta

Ritningar
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Artikelöversikt

Ledade fötter i stål

Beställningsnr. Form D D1 H H1 H2 S SW L Belastningsförmåga
max. kN (endast vid
statisk belastning)

K0742.005010X25 A 50 M10 16 53 28 - 14 25 15
K0742.005010X50 A 50 M10 16 78 28 - 14 50 15
K0742.005010X75 A 50 M10 16 103 28 - 14 75 15
K0742.005010X100 A 50 M10 16 128 28 - 14 100 15
K0742.005010X125 A 50 M10 16 153 28 - 14 125 15
K0742.005012X25 A 50 M12 16 53 28 - 14 25 15
K0742.005012X50 A 50 M12 16 78 28 - 14 50 15
K0742.005012X75 A 50 M12 16 103 28 - 14 75 15
K0742.005012X100 A 50 M12 16 128 28 - 14 100 15
K0742.005012X125 A 50 M12 16 153 28 - 14 125 15
K0742.005014X25 A 50 M14 16 53 28 - 14 25 15
K0742.005014X50 A 50 M14 16 78 28 - 14 50 15
K0742.005014X75 A 50 M14 16 103 28 - 14 75 15
K0742.005014X100 A 50 M14 16 128 28 - 14 100 15
K0742.005014X125 A 50 M14 16 153 28 - 14 125 15
K0742.006514X50 A 65 M14 17 80 30 - 14 50 20
K0742.006514X75 A 65 M14 17 105 30 - 14 75 20
K0742.006514X100 A 65 M14 17 130 30 - 14 100 20
K0742.006514X125 A 65 M14 17 155 30 - 14 125 20
K0742.006514X150 A 65 M14 17 180 30 - 14 150 20
K0742.006516X50 A 65 M16 17 80 30 - 16 50 20
K0742.006516X75 A 65 M16 17 105 30 - 16 75 20
K0742.006516X100 A 65 M16 17 130 30 - 16 100 20
K0742.006516X125 A 65 M16 17 155 30 - 16 125 20
K0742.006516X150 A 65 M16 17 180 30 - 16 150 20
K0742.006516X175 A 65 M16 17 205 30 - 16 175 20
K0742.008016X50 A 80 M16 19,5 83 33 - 16 50 30
K0742.008016X75 A 80 M16 19,5 108 33 - 16 75 30
K0742.008016X100 A 80 M16 19,5 133 33 - 16 100 30
K0742.008016X125 A 80 M16 19,5 158 33 - 16 125 30
K0742.008016X150 A 80 M16 19,5 183 33 - 16 150 30
K0742.008016X175 A 80 M16 19,5 208 33 - 16 175 30
K0742.008016X200 A 80 M16 19,5 233 33 - 16 200 30
K0742.008020X75 A 80 M20 19,5 111 36 - 17 75 30
K0742.008020X100 A 80 M20 19,5 136 36 - 17 100 30
K0742.008020X125 A 80 M20 19,5 161 36 - 17 125 30
K0742.008020X150 A 80 M20 19,5 186 36 - 17 150 30
K0742.008020X175 A 80 M20 19,5 211 36 - 17 175 30
K0742.008020X200 A 80 M20 19,5 236 36 - 17 200 30
K0742.010016X50 A 100 M16 20 93 43 - 20 50 35
K0742.010016X75 A 100 M16 20 118 43 - 20 75 35
K0742.010016X100 A 100 M16 20 143 43 - 20 100 35
K0742.010016X125 A 100 M16 20 168 43 - 20 125 35
K0742.010016X150 A 100 M16 20 193 43 - 20 150 35
K0742.010016X175 A 100 M16 20 218 43 - 20 175 35
K0742.010016X200 A 100 M16 20 243 43 - 20 200 35
K0742.010020X75 A 100 M20 20 118 43 - 20 75 45
K0742.010020X100 A 100 M20 20 143 43 - 20 100 45
K0742.010020X125 A 100 M20 20 168 43 - 20 125 45
K0742.010020X150 A 100 M20 20 193 43 - 20 150 45
K0742.010020X175 A 100 M20 20 218 43 - 20 175 45
K0742.010020X200 A 100 M20 20 243 43 - 20 200 45
K0742.010024X75 A 100 M24 20 119 44 - 20 75 55
K0742.010024X100 A 100 M24 20 144 44 - 20 100 55
K0742.010024X125 A 100 M24 20 169 44 - 20 125 55
K0742.010024X150 A 100 M24 20 194 44 - 20 150 55
K0742.010024X175 A 100 M24 20 219 44 - 20 175 55
K0742.010024X200 A 100 M24 20 244 44 - 20 200 55
K0742.105010X25 B 50 M10 16 56 28 3 14 25 15
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Artikelöversikt

Beställningsnr. Form D D1 H H1 H2 S SW L Belastningsförmåga
max. kN (endast vid
statisk belastning)

K0742.105010X50 B 50 M10 16 81 28 3 14 50 15
K0742.105010X75 B 50 M10 16 106 28 3 14 75 15
K0742.105010X100 B 50 M10 16 131 28 3 14 100 15
K0742.105010X125 B 50 M10 16 156 28 3 14 125 15
K0742.105012X25 B 50 M12 16 56 28 3 14 25 15
K0742.105012X50 B 50 M12 16 81 28 3 14 50 15
K0742.105012X75 B 50 M12 16 106 28 3 14 75 15
K0742.105012X100 B 50 M12 16 131 28 3 14 100 15
K0742.105012X125 B 50 M12 16 156 28 3 14 125 15
K0742.105014X25 B 50 M14 16 56 28 3 14 25 15
K0742.105014X50 B 50 M14 16 81 28 3 14 50 15
K0742.105014X75 B 50 M14 16 106 28 3 14 75 15
K0742.105014X100 B 50 M14 16 131 28 3 14 100 15
K0742.105014X125 B 50 M14 16 156 28 3 14 125 15
K0742.106514X50 B 65 M14 17 83 30 3 14 50 20
K0742.106514X75 B 65 M14 17 108 30 3 14 75 20
K0742.106514X100 B 65 M14 17 133 30 3 14 100 20
K0742.106514X125 B 65 M14 17 158 30 3 14 125 20
K0742.106514X150 B 65 M14 17 183 30 3 14 150 20
K0742.106516X50 B 65 M16 17 83 30 3 16 50 20
K0742.106516X75 B 65 M16 17 108 30 3 16 75 20
K0742.106516X100 B 65 M16 17 133 30 3 16 100 20
K0742.106516X125 B 65 M16 17 158 30 3 16 125 20
K0742.106516X150 B 65 M16 17 183 30 3 16 150 20
K0742.106516X175 B 65 M16 17 208 30 3 16 175 20
K0742.108016X50 B 80 M16 19,5 86 33 3 16 50 30
K0742.108016X75 B 80 M16 19,5 111 33 3 16 75 30
K0742.108016X100 B 80 M16 19,5 136 33 3 16 100 30
K0742.108016X125 B 80 M16 19,5 161 33 3 16 125 30
K0742.108016X150 B 80 M16 19,5 186 33 3 16 150 30
K0742.108016X175 B 80 M16 19,5 211 33 3 16 175 30
K0742.108016X200 B 80 M16 19,5 236 33 3 16 200 30
K0742.108020X75 B 80 M20 19,5 114 36 3 17 75 30
K0742.108020X100 B 80 M20 19,5 139 36 3 17 100 30
K0742.108020X125 B 80 M20 19,5 164 36 3 17 125 30
K0742.108020X150 B 80 M20 19,5 189 36 3 17 150 30
K0742.108020X175 B 80 M20 19,5 214 36 3 17 175 30
K0742.108020X200 B 80 M20 19,5 239 36 3 17 200 30
K0742.110016X50 B 100 M16 20 96 43 3 20 50 35
K0742.110016X75 B 100 M16 20 121 43 3 20 75 35
K0742.110016X100 B 100 M16 20 146 43 3 20 100 35
K0742.110016X125 B 100 M16 20 171 43 3 20 125 35
K0742.110016X150 B 100 M16 20 196 43 3 20 150 35
K0742.110016X175 B 100 M16 20 221 43 3 20 175 35
K0742.110016X200 B 100 M16 20 246 43 3 20 200 35
K0742.110020X75 B 100 M20 20 121 43 3 20 75 45
K0742.110020X100 B 100 M20 20 146 43 3 20 100 45
K0742.110020X125 B 100 M20 20 171 43 3 20 125 45
K0742.110020X150 B 100 M20 20 196 43 3 20 150 45
K0742.110020X175 B 100 M20 20 221 43 3 20 175 45
K0742.110020X200 B 100 M20 20 246 43 3 20 200 45
K0742.110024X75 B 100 M24 20 122 44 3 20 75 55
K0742.110024X100 B 100 M24 20 147 44 3 20 100 55
K0742.110024X125 B 100 M24 20 172 44 3 20 125 55
K0742.110024X150 B 100 M24 20 197 44 3 20 150 55
K0742.110024X175 B 100 M24 20 222 44 3 20 175 55
K0742.110024X200 B 100 M24 20 247 44 3 20 200 55
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Artikelöversikt

Anvisning(ar) för denna artikel

Der Ledad fot från KIPP monteras i motstånd till klassiska inställningsfötter ovanifrån med ett kulsäte på den gängade spindeln. Detta har
fördelen av en högre lutningsvinkel (upp till 30°). Den ledade foten är gullackerad och av stål. Den gängade spindeln har förzinkats. Valfritt
kan man även få Halkfria plattor (70 Shore) i Online-butiken. De ledande fötterna levereras med passande muttrar.


