Ledade fotter, stal, Form B

Artikelbeskrivning/produktbilder
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© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Beskrivning

Material:
Fotplatta och gingad spindel i stal.
Glidskyddsplatta (NBR) 70 Shore.

Utforande:
Fotplatta gullackerad. Gangad spindel forzinkad.
Glidskyddsplatta svart.

Anmérkning:
Robusta ledade fétter i stal med gullackerad fot, finns dven med glidskyddsplatta
som tillval. Glidskyddsplattan tar upp vibrationer och férhindrar att foten glider.

Belastningsvirdena som anges i tabellen géller en testserie dér en statisk belastning
overfors lodrétt mot plattan mitt i spindeln. Radiella krafter som kan uppsta vid
vibrationer eller andra skakningar paverkar barformagan och har inte beaktats i de
angivna vardena.

Levereras med lamplig mutter.
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Ledade fotter, stal, Form B
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Ritningar
30°
|
T
ES
Artikeldversikt
Bestéllningsnr. Form D D1 H H1 H2 S SW L Belastningsformaga
max. kN (endast vid
statisk belastning)
K0742.105010X25 B 50 M10 16 56 28 3 14 25 15
K0742.105010X50 B 50 M10 16 81 28 3 14 50 15
K0742.105010X75 B 50 M10 16 106 28 3 14 75 15
K0742.105010X100 B 50 M10 16 131 28 3 14 100 15
K0742.105010X125 B 50 M10 16 156 28 3 14 125 15
K0742.105012X25 B 50 M12 16 56 28 3 14 25 15
K0742.105012X50 B 50 M12 16 81 28 3 14 50 15
K0742.105012X75 B 50 M12 16 106 28 3 14 75 15
K0742.105012X100 B 50 M12 16 131 28 3 14 100 15
K0742.105012X125 B 50 M12 16 156 28 3 14 125 15
K0742.105014X25 B 50 M14 16 56 28 3 14 25 15
K0742.105014X50 B 50 M14 16 81 28 3 14 50 15
K0742.105014X75 B 50 M14 16 106 28 3 14 75 15
K0742.105014X100 B 50 M14 16 131 28 3 14 100 15
K0742.105014X125 B 50 M14 16 156 28 3 14 125 15
K0742.106514X50 B 65 M14 17 83 30 3 14 50 20
K0742.106514X75 B 65 M14 17 108 30 3 14 75 20
K0742.106514X100 B 65 M14 17 133 30 3 14 100 20
K0742.106514X125 B 65 M14 17 158 30 3 14 125 20
K0742.106514X150 B 65 M14 17 183 30 3 14 150 20
K0742.106516X50 B 65 M16 17 83 30 3 16 50 20
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Ledade fotter, stal, Form B

Artikeldversikt
Bestéllningsnr. Form D D1 H H1 H2 S SW L Belastningsformaga
max. kN (endast vid
statisk belastning)
K0742.106516X75 B 65 M16 17 108 30 3 16 75 20
K0742.106516X100 B 65 M16 17 133 30 3 16 100 20
K0742.106516X125 B 65 M16 17 158 30 3 16 125 20
K0742.106516X150 B 65 M16 17 183 30 3 16 150 20
K0742.106516X175 B 65 M16 17 208 30 3 16 175 20
K0742.108016X50 B 80 M16 19,5 86 33 3 16 50 30
K0742.108016X75 B 80 M16 19,5 111 33 3 16 75 30
K0742.108016X100 B 80 M16 19,5 136 33 3 16 100 30
K0742.108016X125 B 80 M16 19,5 161 33 3 16 125 30
K0742.108016X150 B 80 M16 19,5 186 33 3 16 150 30
K0742.108016X175 B 80 M16 19,5 211 33 3 16 175 30
K0742.108016X200 B 80 M16 19,5 236 33 3 16 200 30
K0742.108020X75 B 80 M20 19,5 14 36 3 17 75 30
K0742.108020X100 B 80 M20 19,5 139 36 3 17 100 30
K0742.108020X125 B 80 M20 19,5 164 36 3 17 125 30
K0742.108020X150 B 80 M20 19,5 189 36 3 17 150 30
K0742.108020X175 B 80 M20 19,5 214 36 3 17 175 30
K0742.108020X200 B 80 M20 19,5 239 36 3 17 200 30
K0742.110016X50 B 100 M16 20 96 43 3 20 50 35
K0742.110016X75 B 100 M16 20 121 43 3 20 75 35
K0742.110016X100 B 100 M16 20 146 43 3 20 100 35
K0742.110016X125 B 100 M16 20 171 43 3 20 125 35
K0742.110016X150 B 100 M16 20 196 43 3 20 150 35
K0742.110016X175 B 100 M16 20 221 43 3 20 175 35
K0742.110016X200 B 100 M16 20 246 43 3 20 200 35
K0742.110020X75 B 100 M20 20 121 43 3 20 75 45
K0742.110020X100 B 100 M20 20 146 43 3 20 100 45
K0742.110020X125 B 100 M20 20 171 43 3 20 125 45
K0742.110020X150 B 100 M20 20 196 43 3 20 150 45
K0742.110020X175 B 100 M20 20 221 43 3 20 175 45
K0742.110020X200 B 100 M20 20 246 43 3 20 200 45
K0742.110024X75 B 100 M24 20 122 4 3 20 75 55
K0742.110024X100 B 100 M24 20 147 44 3 20 100 55
K0742.110024X125 B 100 M24 20 172 44 3 20 125 55
K0742.110024X150 B 100 M24 20 197 44 3 20 150 55
K0742.110024X175 B 100 M24 20 222 4 3 2 175 55
K0742.110024X200 B 100 M24 20 247 44 3 2 200 55
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