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Skivrattar med vridbart handtag, Form D, forborrad
Artikelbeskrivning/produktbilder
Beskrivning
Material:
Duroplast PF 31, svart.
Nav av fornicklat stal.
Vridbart handtag, fornicklade stéldelar.
Utforande:
Hbgglanspolerat.
Anmérkning:
Handratten levereras med omonterat handtag.
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Artikeldversikt
Bestallningsnr. Form Form-typ Material staldelar DI D2 D3 D4 D6 D7 D8 H H1 H2 L1 2 L3 L4
K0164.0100X06 D forborrade Stél 100 6 22 20 79 M6 29 12 9 8 295 19 39 547
K0164.0125X08 D forborrade Stél 125 8 26 21 101 M6 34 15 9 8 34 24 46 547
K0164.0140X08 D forborrade stél 140 8 30 25 110 M8 39 16 12 8 385 27 52 822
K0164.0160X10 D forborrade Stél 160 10 33 30 128 M8 43 20 12 8 41,3 301 57 822
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