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Pendelstod, Form F, med ytterganga, avplanad kula, rafflade

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Kropp i seghardat stal, kula i rullagerstal 1.2067.

Utforande:
Kropp seghérdad och fosfaterad.
Kula hérdad.

Anmarkning:
Pendelstoden anvénds som anslag, stod och tryckstycken i fixturbygge.

Kulan ar vridsakrad.

Ritningar
8]
— el —
Artikeldversikt
Bestéllningsnr. Form B D1 D2 D3 H Kul-0 SW Belastningsformaga
max. kN (endast vid
statisk belastning)
K0282.308 F 8 13 M8 7,2 13 10 1 10
K0282.310 F 10 20 M10 10,5 18 16 17 25
K0282.312 F 1220 M12 10,5 18 16 17 25
K0282.316 F 16 30 M16 20 27 25 27 90
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Pendelstod, Form F, med ytterganga, avplanad kula, rafflade

Artikeldversikt
Bestallningsnr. Form B D1 D2 D3 H Kul-@ SW Belastningsformaga
max. kN (endast vid
statisk belastning)
K0282.320 F 20 50 M20 34,5 35 40 41 165
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