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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Rostfritt stål 1.4305.

Utförande:
Blankt. Låsstift slipat, ej härdat.

Anmärkning:
Spärreglarna används när låsstiftet ibland inte får sticka ut. När man vrider regeln
180° dras låsstiftet in.
Regeln hålls kvar i detta läge av en skåra.

Ritningar
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Artikelöversikt

Beställningsnr. Form D D1 D2 L L1 L3 B B1 H SW F x 30° Fjäderkraft
början

F1 ca N

Fjäderkraft
slut

F2 ca N
K0637.1050410 B 4 M10 10 38 25 20 9 3 6 17 1 8 14
K0637.1050510 B 5 M10 10 38 25 20 9 3 6 17 1,3 8 14
K0637.1050610 B 6 M10 10 38 25 20 9 3 6 17 1,8 8 14
K0637.10504101 B 4 M10x1 10 38 25 20 9 3 6 17 1 8 14
K0637.10505101 B 5 M10x1 10 38 25 20 9 3 6 17 1,3 8 14
K0637.10506101 B 6 M10x1 10 38 25 20 9 3 6 17 1,8 8 14
K0637.1050512 B 5 M12 12 46,8 30 25 10,8 3,6 8 19 1,3 8 15
K0637.1050612 B 6 M12 12 46,8 30 25 10,8 3,6 8 19 1,8 8 15
K0637.1050812 B 8 M12 12 46,8 30 25 10,8 3,6 8 19 2,3 8 15
K0637.10505121 B 5 M12x1,5 12 46,8 30 25 10,8 3,6 8 19 1,3 8 15
K0637.10506121 B 6 M12x1,5 12 46,8 30 25 10,8 3,6 8 19 1,8 8 15
K0637.10508121 B 8 M12x1,5 12 46,8 30 25 10,8 3,6 8 19 2,3 8 15
K0637.1050616 B 6 M16 16 60,4 40 32 14,4 4,8 10 24 1,8 15 35
K0637.1050816 B 8 M16 16 60,4 40 32 14,4 4,8 10 24 2,3 15 35
K0637.1051016 B 10 M16 16 60,4 40 32 14,4 4,8 10 24 2,8 15 35
K0637.10506161 B 6 M16x1,5 16 60,4 40 32 14,4 4,8 10 24 1,8 15 35
K0637.10508161 B 8 M16x1,5 16 60,4 40 32 14,4 4,8 10 24 2,3 15 35
K0637.10510161 B 10 M16x1,5 16 60,4 40 32 14,4 4,8 10 24 2,8 15 35
K0637.1050820 B 8 M20 20 70 50 35 18 6 12 30 2,3 20 60
K0637.1051020 B 10 M20 20 70 50 35 18 6 12 30 2,8 20 60
K0637.1051220 B 12 M20 20 70 50 35 18 6 12 30 3 20 60
K0637.10508201 B 8 M20x1,5 20 70 50 35 18 6 12 30 2,3 20 60
K0637.10510201 B 10 M20x1,5 20 70 50 35 18 6 12 30 2,8 20 60
K0637.10512201 B 12 M20x1,5 20 70 50 35 18 6 12 30 3 20 60


