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Fjadrande sidotryckstycken, Form B
Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:

Kropp i automatstal.
Kula i POM.

Fjader i rostfritt stal.

Utférande:
Kropp brunerad.
Kula blank.

Anmaérkning:

Sidotryckstycket maste tryckas in till mattet L3 i halet. Det anvénds for att
positionera och trycka mot sma detaljer i fixturer. Om arbetsstycket ska
maskinbearbetas kan man behdva spanna fast det med andra, ytterligare
hjalpmedel. Se till att plastfjadrarna inte ar belastade nér fixturen inte anvénds.

Fjaderkraften som anges &r ett statistisk medelvéarde.

Ritningsinformation:
1) Rafflor
2) Genomslag
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Fjadrande sidotryckstycken, Form B
Artikeloversikt
Fjadrande sidotryckstycken
Bestéllningsnr. Form D D1 H L 2 L3 B Fasthal Fjaderkraft Fjaderkraft
H8 borjan slut
F1caN F2caN
K0374.108 B 8 3 07 25 36 6 3,2 8 2,5 6,5
K0374.110 B 10 4 1,0 30 4.2 7 4 10 45 9
K0374.112 B 12 5 15 35 48 9 5 12 6,5 13
K0374.114 B 14 65 18 40 58 10 54 14 8 18
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