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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Metalldelar i stål hållfasthetsklass 5.6 eller rostfritt stål.
Elastomer naturgummi, hårdhet medel, 55° Shore A.

Utförande:
Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.

Anmärkning:
Gummidämparna används bland annat för lager i aggregat och som stötdämpare för
att begränsa fjädringsvägen för rörliga massor.
På grund av materialets sammansättning är gummidämpare kontaktfärgade, vilket
kan leda till nötningsspår och missfärgningar på t.ex. golv eller kontaktytor.
Ej kontaktfärgade gummidämpare av EPDM i ljusgrått finns tillgängliga på begäran.

Temperaturområde:
-30 °C till +80 °C

På begäran:
Andra shorehårdheter.

Ritningar

Artikelöversikt

Gummidämpare, stål eller rostfritt stål, typ D

Beställningsnr. Material
grundkropp

D H G L Fjäderstyvhet
N/mm

Belalstning
N

K0571.00800855 stål 8 8 M3 6 40 40
K0571.01001055 stål 10 10 M4 10 35 35
K0571.01001555 stål 10 15 M4 10 26 40



K0571
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ D cylindrisk med yttergänga
på två sidor

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com · info@kipp.com 2/2

Artikelöversikt

Beställningsnr. Material
grundkropp

D H G L Fjäderstyvhet
N/mm

Belalstning
N

K0571.01500655 stål 15 6 M4 10 175 88
K0571.01500855 stål 15 8 M4 10 187 187
K0571.01501055 stål 15 10 M4 10 100 100
K0571.01501555 stål 15 15 M4 10 50 100
K0571.02000555 stål 20 5 M6 18 135 95
K0571.02000855 stål 20 8 M6 18 250 250
K0571.02001055 stål 20 10 M6 18 240 240
K0571.02001555 stål 20 15 M6 18 110 220
K0571.02002055 stål 20 20 M6 18 75 225
K0571.02002555 stål 20 25 M6 18 65 227,5
K0571.02500855 stål 25 8 M6 18 850 850
K0571.02501055 stål 25 10 M6 18 400 400
K0571.02501555 stål 25 15 M6 18 210 420
K0571.02502055 stål 25 20 M6 18 140 420
K0571.02502555 stål 25 25 M6 18 100 350
K0571.02503055 stål 25 30 M6 18 79 316
K0571.03001555 stål 30 15 M8 23 270 540
K0571.03002055 stål 30 20 M8 23 238 714
K0571.03002555 stål 30 25 M8 23 153 535,5
K0571.03003055 stål 30 30 M8 23 127 508
K0571.03004055 stål 30 40 M8 23 88 528
K0571.04001555 stål 40 15 M8 23 710 1420
K0571.04002055 stål 40 20 M8 23 365 1095
K0571.04003055 stål 40 30 M8 23 205 820
K0571.04004055 stål 40 40 M8 23 143 858
K0571.05002055 stål 50 20 M10 28 646 1938
K0571.05003055 stål 50 30 M10 28 354 1416
K0571.05004055 stål 50 40 M10 28 230 1380
K0571.05005055 stål 50 50 M10 28 160 1280
K0571.06004055 stål 60 40 M10 28 317 1902
K0571.07002555 stål 70 25 M10 28 980 3430
K0571.07004555 stål 70 45 M10 28 438 3066
K0571.07502555 stål 75 25 M12 37 1318 4613
K0571.07504055 stål 75 40 M12 37 643 3858
K0571.07505055 stål 75 50 M12 37 472 3776
K0571.07505555 stål 75 55 M12 37 310 3100

K0571.008008551 rostfritt stål 8 8 M3 8 40 40
K0571.010010551 rostfritt stål 10 10 M4 10 35 35
K0571.015015551 rostfritt stål 15 15 M4 10 50 100
K0571.020015551 rostfritt stål 20 15 M6 18 110 220
K0571.025020551 rostfritt stål 25 20 M6 18 140 420
K0571.030030551 rostfritt stål 30 30 M8 23 127 508
K0571.040030551 rostfritt stål 40 30 M8 23 205 820


