Stjarnvred med sakerhetsbhand liknande DIN 6336 ﬁ‘l‘

Artikelbeskrivning/produktbilder

Ritningar

181

Beskrivning

Material:

Stjarnvred av termoplast.
Bussning resp. gangbult av stal.
Sakerhetshand av elastisk TPU.

Utforande:
Bussning resp. gangbult forzinkad och bldkromaterad.

Anmérkning:
A Ange onskad farg pa locket hdr. Om locket ska vara svart behdvs ingen fargkod.

Med sékerhetsbandet kan stjarnvredet fastas i en grundkropp sé att det inte kommer
bort. Stjarnvredet finns d& alltid till hands vid foremalet. Stjarnvredet blir lattare att
montera/demontera och kan inte forsvinna.

Montage:
Montera inte nar bandet ar spant.
Observera i- och urskruvat tillstand.

Tillbehor:
Sakerhetsbandet kan aven bestallas som tillbehor, se K0743.04190.

Ritningsinformation:
Form KS: gdngbussning, med lock
Form LS: ytterginga
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°
Stjarnvred med sakerhetsband liknande DIN 6336
Artikeldversikt
Stjarnvred med sidkerhetsband liknande DIN 6336
Bestéllningsnr. Form Farg D D1 D8 H H5 max. T L
lock
K0155.604 KS svart M4 25 12 16 22 10 -
K0155.6045 KS ljusgra RAL 7035 M4 25 12 16 22 10 -
K0155.6046 KS trafikrétt RAL 3020 M4 25 12 16 22 10 -
K0155.6047 KS rapsgul RAL 1021 M4 25 12 16 22 10 -
K0155.605 KS svart M5 25 12 16 22 10 -
K0155.6055 KS ljusgra RAL 7035 M5 25 12 16 22 10 -
K0155.6056 KS trafikrétt RAL 3020 M5 25 12 16 22 10 -
K0155.6057 KS rapsgul RAL 1021 M5 25 12 16 22 10 -
K0155.6061 KS svart M6 25 12 16 22 10 -
K0155.60615 KS ljusgra RAL 7035 M6 25 12 16 22 10 -
K0155.60616 KS trafikrott RAL 3020 M6 25 12 16 22 10 -
K0155.60617 KS rapsgul RAL 1021 M6 25 12 16 22 10 -
K0155.6051 KS svart M5 32 14 20 26 10 -
K0155.60515 KS ljusgré RAL 7035 M5 32 14 2 26 10 -
K0155.60516 KS trafikrétt RAL 3020 M5 32 14 20 26 10 -
K0155.60517 KS rapsgul RAL 1021 M5 32 14 20 26 10 -
K0155.606 KS svart M6 32 14 2 26 10 -
K0155.6065 KS ljusgra RAL 7035 M6 32 14 20 26 10 -
K0155.6066 KS trafikrétt RAL 3020 M6 32 14 20 26 10 -
K0155.6067 KS rapsgul RAL 1021 M6 32 14 20 26 10 -
K0155.608 KS svart M8 4 18 25 31 14 -
K0155.6085 KS ljusgré RAL 7035 M8 40 18 25 31 14 -
K0155.6086 KS trafikrétt RAL 3020 M8 4 18 25 31 14 -
K0155.6087 KS rapsgul RAL 1021 M8 4 18 25 31 14 -
K0155.6101 KS svart MIO 40 18 25 31 14 -
K0155.61015 KS ljusgra RAL 7035 MiI0 40 18 25 31 14 -
K0155.61016 KS trafikrétt RAL 3020 MI0O 40 18 25 31 14 -
K0155.61017 KS rapsgul RAL 1021 MI0O 40 18 25 31 14 -
K0155.6081 KS svart M8 5 22 32 38 14 -
K0155.60815 KS ljusgra RAL 7035 M8 50 22 32 38 14 -
K0155.60816 KS trafikrott RAL 3020 M8 5 22 32 38 14 -
K0155.60817 KS rapsgul RAL 1021 M8 5 22 32 38 14 -
K0155.610 KS svart M0 50 22 32 38 14 -
K0155.6105 KS ljusgré RAL 7035 MI0O 50 22 32 38 14 -
K0155.6106 KS trafikrétt RAL 3020 M0 50 22 32 38 14 -
K0155.6107 KS rapsgul RAL 1021 M0 50 22 32 38 14 -
K0155.6121 KS svart Mi2 50 22 32 38 14 -
K0155.61215 KS ljusgra RAL 7035 Mi2 50 22 32 38 14 -
K0155.61216 KS trafikrétt RAL 3020 Mi2 50 22 32 38 14 -
K0155.61217 KS rapsgul RAL 1021 Mi2 50 22 32 38 14 -
K0155.6102 KS svart M0 63 26 40 46 14 -
K0155.61025 KS ljusgra RAL 7035 MIO 63 26 40 46 14 -
K0155.61026 KS trafikrott RAL 3020 MI0O 63 26 40 46 14 -
K0155.61027 KS rapsgul RAL 1021 M0 63 26 40 46 14 -
K0155.612 KS svart Mi2 63 26 40 46 14 -
K0155.6125 KS ljusgra RAL 7035 Mi2 63 26 40 46 14 -
K0155.6126 KS trafikrétt RAL 3020 Mi2 63 26 40 46 14 -
K0155.6127 KS rapsgul RAL 1021 Mi2 63 26 40 46 14 -
K0155.616 KS svart M6 63 26 40 46 14 -
K0155.6165 KS ljusgra RAL 7035 Mi6 63 26 40 46 14 -
K0155.6166 KS trafikrétt RAL 3020 Mi6 63 26 40 46 14 -
K0155.6167 KS rapsgul RAL 1021 M6 63 26 40 46 14 -
K0155.705X10 LS svart M5 25 12 16 22 - 10
K0155.7055X10 LS ljusgra RAL 7035 M5 25 12 16 22 - 10
K0155.7056X10 LS trafikrott RAL 3020 M5 25 12 16 22 - 10
K0155.7057X10 LS rapsgul RAL 1021 M5 25 12 16 22 - 10
K0155.705X15 LS svart M5 25 12 16 22 - 15
K0155.7055X15 LS ljusgra RAL 7035 M5 25 12 16 22 - 15
K0155.7056X15 LS trafikrétt RAL 3020 M5 25 12 16 22 - 15
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°

Stjarnvred med sakerhetsband liknande DIN 6336

Artikeloversikt
Bestéllningsnr. Form Farg D D1 D8 H H5 max. T L

lock

K0155.7057X15 LS rapsgul RAL 1021 M5 25 12 16 22 - 15
K0155.705X20 LS svart M5 25 12 16 22 - 20
K0155.7055X20 LS ljusgra RAL 7035 M5 25 12 16 22 - 20
K0155.7056X20 LS trafikrott RAL 3020 M5 25 12 16 22 - 20
K0155.7057X20 LS rapsgul RAL 1021 M5 25 12 16 22 - 20
K0155.705X25 LS svart M5 25 12 16 22 - 25
K0155.7055X25 LS ljusgra RAL 7035 M5 25 12 16 22 - 25
K0155.7056X25 LS trafikrott RAL 3020 M5 25 12 16 22 - 25
K0155.7057X25 LS rapsgul RAL 1021 M5 25 12 16 22 - 25
K0155.705X30 LS svart M5 25 12 16 22 - 30
K0155.7055X30 LS ljusgra RAL 7035 M5 25 12 16 22 - 30
K0155.7056X30 LS trafikrott RAL 3020 M5 25 12 16 22 - 30
K0155.7057X30 LS rapsgul RAL 1021 M5 25 12 16 22 - 30
K0155.705X35 LS svart M5 25 12 16 22 - 35
K0155.7055X35 LS ljusgra RAL 7035 M5 25 12 16 22 - 35
K0155.7056X35 LS trafikrott RAL 3020 M5 25 12 16 22 - 35
K0155.7057X35 LS rapsqul RAL 1021 M5 25 12 16 22 - 35
K0155.705X40 LS svart M5 25 12 16 22 - 40
K0155.7055X40 LS ljusgra RAL 7035 M5 25 12 16 22 - 40
K0155.7056X40 LS trafikrott RAL 3020 M5 25 12 16 22 - 40
K0155.7057X40 LS rapsgul RAL 1021 M5 25 12 16 22 - 40
K0155.705X45 LS svart M5 25 12 16 22 - 45
K0155.7055X45 LS ljusgra RAL 7035 M5 25 12 16 22 - 45
K0155.7056X45 LS trafikrott RAL 3020 M5 25 12 16 22 - 45
K0155.7057X45 LS rapsgul RAL 1021 M5 25 12 16 22 - 45
K0155.705X50 LS svart M5 25 12 16 22 - 50
K0155.7055X50 LS ljusgra RAL 7035 M5 25 12 16 22 - 50
K0155.7056X50 LS trafikrott RAL 3020 M5 25 12 16 22 - 50
K0155.7057X50 LS rapsgul RAL 1021 M5 25 12 16 22 - 50
K0155.705X60 LS svart M5 25 12 16 22 - 60
K0155.7055X60 LS ljusgra RAL 7035 M5 25 12 16 22 - 60
K0155.7056X60 LS trafikrott RAL 3020 M5 25 12 16 22 - 60
K0155.7057X60 LS rapsgul RAL 1021 M5 25 12 16 22 - 60
K0155.706X10 LS svart M6 25 12 16 22 - 10
K0155.7065X10 LS ljusgra RAL 7035 M6 25 12 16 22 - 10
K0155.7066X10 LS trafikrott RAL 3020 M6 25 12 16 22 - 10
K0155.7067X10 LS rapsgul RAL 1021 M6 25 12 16 22 - 10
K0155.706X15 LS svart M6 25 12 16 22 - 15
K0155.7065X15 LS ljusgra RAL 7035 M6 25 12 16 22 - 15
K0155.7066X15 LS trafikrott RAL 3020 M6 25 12 16 22 - 15
K0155.7067X15 LS rapsgul RAL 1021 M6 25 12 16 22 - 15
K0155.706X20 LS svart M6 25 12 16 22 - 20
K0155.7065X20 LS ljusgra RAL 7035 M6 25 12 16 22 - 20
K0155.7066X20 LS trafikrott RAL 3020 M6 25 12 16 22 - 20
K0155.7067X20 LS rapsgul RAL 1021 M6 25 12 16 22 - 20
K0155.706X25 LS svart M6 25 12 16 22 - 25
K0155.7065X25 LS ljusgra RAL 7035 M6 25 12 16 22 - 25
K0155.7066X25 LS trafikrott RAL 3020 M6 25 12 16 22 - 25
K0155.7067X25 LS rapsgul RAL 1021 M6 25 12 16 22 - 25
K0155.706X30 LS svart M6 25 12 16 22 - 30
K0155.7065X30 LS ljusgra RAL 7035 M6 25 12 16 22 - 30
K0155.7066X30 LS trafikrdtt RAL 3020 M6 25 12 16 22 - 30
K0155.7067X30 LS rapsgul RAL 1021 M6 25 12 16 22 - 30
K0155.706X35 LS svart M6 25 12 16 22 - 35
K0155.7065X35 LS ljusgra RAL 7035 M6 25 12 16 22 - 35
K0155.7066X35 LS trafikrott RAL 3020 M6 25 12 16 22 - 35
K0155.7067X35 LS rapsgul RAL 1021 M6 25 12 16 22 - 35
K0155.706X40 LS svart M6 25 12 16 22 - 40
K0155.7065X40 LS ljusgra RAL 7035 M6 25 12 16 22 - 40
K0155.7066X40 LS trafikrott RAL 3020 M6 25 12 16 22 - 40
K0155.7067X40 LS rapsgul RAL 1021 M6 25 12 16 22 - 40
K0155.706X45 LS svart M6 25 12 16 22 - 45
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°
Stjarnvred med sakerhetsband liknande DIN 6336
Artikeloversikt
Bestéllningsnr. Form Farg D D1 D8 H H5 max. T L
lock
K0155.7065X45 LS ljusgra RAL 7035 M6 25 12 16 22 - 45
K0155.7066X45 LS trafikrott RAL 3020 M6 25 12 16 22 - 45
K0155.7067X45 LS rapsgul RAL 1021 M6 25 12 16 22 - 45
K0155.706X50 LS svart M6 25 12 16 22 - 50
K0155.7065X50 LS ljusgra RAL 7035 M6 25 12 16 22 - 50
K0155.7066X50 LS trafikrott RAL 3020 M6 25 12 16 22 - 50
K0155.7067X50 LS rapsgul RAL 1021 M6 25 12 16 22 - 50
K0155.706X60 LS svart M6 25 12 16 22 - 60
K0155.7065X60 LS ljusgra RAL 7035 M6 25 12 16 22 - 60
K0155.7066X60 LS trafikrott RAL 3020 M6 25 12 16 22 - 60
K0155.7067X60 LS rapsgul RAL 1021 M6 25 12 16 22 - 60
K0155.7061X10 LS svart M6 32 14 20 26 - 10
K0155.70615X10 LS ljusgra RAL 7035 M6 32 14 20 26 - 10
K0155.70616X10 LS trafikrtt RAL 3020 M6 32 14 20 26 - 10
K0155.70617X10 LS rapsgul RAL 1021 M6 32 14 20 26 - 10
K0155.7061X15 LS svart M6 32 14 20 26 - 15
K0155.70615X15 LS ljusgra RAL 7035 M6 32 14 20 26 - 15
K0155.70616X15 LS trafikrott RAL 3020 M6 32 14 20 26 - 15
K0155.70617X15 LS rapsgul RAL 1021 M6 32 14 2 26 - 15
K0155.7061X20 LS svart M6 32 14 20 26 - 20
K0155.70615X20 LS ljusgra RAL 7035 M6 32 14 20 26 - 20
K0155.70616X20 LS trafikrott RAL 3020 M6 32 14 20 26 - 20
K0155.70617X20 LS rapsgul RAL 1021 M6 32 14 20 26 - 20
K0155.7061X25 LS svart M6 32 14 20 26 - 25
K0155.70615X25 LS ljusgré RAL 7035 M6 32 14 20 26 - 25
K0155.70616X25 LS trafikrott RAL 3020 M6 32 14 20 26 - 25
K0155.70617X25 LS rapsgul RAL 1021 M6 32 14 20 26 - 25
K0155.7061X30 LS svart M6 32 14 20 26 - 30
K0155.70615X30 LS ljusgra RAL 7035 M6 32 14 20 26 - 30
K0155.70616X30 LS trafikrott RAL 3020 M6 32 14 20 26 - 30
K0155.70617X30 LS rapsgul RAL 1021 M6 32 14 20 26 - 30
K0155.7061X35 LS svart M6 32 14 20 26 - 35
K0155.70615X35 LS ljusgra RAL 7035 M6 32 14 20 26 - 35
K0155.70616X35 LS trafikrott RAL 3020 M6 32 14 20 26 - 35
K0155.70617X35 LS rapsgul RAL 1021 M6 32 14 20 26 - 35
K0155.7061X40 LS svart M6 32 14 20 26 - 40
K0155.70615X40 LS ljusgré RAL 7035 M6 32 14 20 26 - 40
K0155.70616X40 LS trafikrott RAL 3020 M6 32 14 20 26 - 40
K0155.70617X40 LS rapsgul RAL 1021 M6 32 14 20 26 - 40
K0155.7061X45 LS svart M6 32 14 20 26 - 45
K0155.70615X45 LS ljusgra RAL 7035 M6 32 14 20 26 - 45
K0155.70616X45 LS trafikrott RAL 3020 M6 32 14 20 26 - 45
K0155.70617X45 LS rapsqul RAL 1021 M6 32 14 20 26 - 45
K0155.7061X50 LS svart M6 32 14 20 26 - 50
K0155.70615X50 LS ljusgra RAL 7035 M6 32 14 20 26 - 50
K0155.70616X50 LS trafikrott RAL 3020 M6 32 14 20 26 - 50
K0155.70617X50 LS rapsgul RAL 1021 M6 32 14 20 26 - 50
K0155.7061X60 LS svart M6 32 14 20 26 - 60
K0155.70615X60 LS ljusgra RAL 7035 M6 32 14 20 26 - 60
K0155.70616X60 LS trafikrott RAL 3020 M6 32 14 20 26 - 60
K0155.70617X60 LS rapsgul RAL 1021 M6 32 14 20 26 - 60
K0155.708X15 LS svart M8 32 14 20 26 - 15
K0155.7085X15 LS ljusgra RAL 7035 M8 32 14 20 26 - 15
K0155.7086X15 LS trafikrott RAL 3020 M8 32 14 20 26 - 15
K0155.7087X15 LS rapsqul RAL 1021 M8 32 14 20 26 - 15
K0155.708X20 LS svart M8 32 14 20 26 - 20
K0155.7085X20 LS ljusgra RAL 7035 M8 32 14 20 26 - 20
K0155.7086X20 LS trafikrtt RAL 3020 M8 32 14 20 26 - 20
K0155.7087X20 LS rapsgul RAL 1021 M8 32 14 20 26 - 20
K0155.708X25 LS svart M8 32 14 20 26 - 25
K0155.7085X25 LS ljusgra RAL 7035 M8 32 14 2 26 - 25
K0155.7086X25 LS trafikrott RAL 3020 M8 32 14 20 26 - 25
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°
Stjarnvred med sakerhetsband liknande DIN 6336
Artikeloversikt
Bestéllningsnr. Form Farg D D1 D8 H H5 max. T L
lock
K0155.7087X25 LS rapsgul RAL 1021 M8 32 14 20 26 - 25
K0155.708X30 LS svart M8 32 14 20 26 - 30
K0155.7085X30 LS ljusgra RAL 7035 M8 32 14 20 26 - 30
K0155.7086X30 LS trafikrott RAL 3020 M8 32 14 20 26 - 30
K0155.7087X30 LS rapsgul RAL 1021 M8 32 14 20 26 - 30
K0155.708X35 LS svart M8 32 14 20 26 - 35
K0155.7085X35 LS ljusgra RAL 7035 M8 32 14 20 26 - 35
K0155.7086X35 LS trafikrott RAL 3020 M8 32 14 20 26 - 35
K0155.7087X35 LS rapsgul RAL 1021 M8 32 14 20 26 - 35
K0155.708X40 LS svart M8 32 14 20 26 - 40
K0155.7085X40 LS ljusgra RAL 7035 M8 32 14 20 26 - 40
K0155.7086X40 LS trafikrott RAL 3020 M8 32 14 20 26 - 40
K0155.7087X40 LS rapsgul RAL 1021 M8 32 14 20 26 - 40
K0155.708X45 LS svart M8 32 14 20 26 - 45
K0155.7085X45 LS ljusgra RAL 7035 M8 32 14 20 26 - 45
K0155.7086X45 LS trafikrott RAL 3020 M8 32 14 20 26 - 45
K0155.7087X45 LS rapsqul RAL 1021 M8 32 14 20 26 - 45
K0155.708X50 LS svart M8 32 14 20 26 - 50
K0155.7085X50 LS ljusgra RAL 7035 M8 32 14 2 26 - 50
K0155.7086X50 LS trafikrott RAL 3020 M8 32 14 20 26 - 50
K0155.7087X50 LS rapsgul RAL 1021 M8 32 14 20 26 - 50
K0155.708X60 LS svart M8 32 14 20 26 - 60
K0155.7085X60 LS ljusgra RAL 7035 M8 32 14 20 26 - 60
K0155.7086X60 LS trafikrott RAL 3020 M8 32 14 20 26 - 60
K0155.7087X60 LS rapsgul RAL 1021 M8 32 14 20 26 - 60
K0155.7081X15 LS svart M8 40 18 25 31 - 15
K0155.70815X15 LS ljusgra RAL 7035 M8 40 18 25 31 - 15
K0155.70816X15 LS trafikrott RAL 3020 M8 40 18 25 31 - 15
K0155.70817X15 LS rapsgul RAL 1021 M8 40 18 25 31 - 15
K0155.7081X20 LS svart M8 40 18 25 31 - 20
K0155.70815X20 LS ljusgra RAL 7035 M8 4 18 25 31 - 20
K0155.70816X20 LS trafikrott RAL 3020 M8 40 18 25 31 - 20
K0155.70817X20 LS rapsgul RAL 1021 M8 40 18 25 31 - 20
K0155.7081X25 LS svart M8 4 18 25 31 - 25
K0155.70815X25 LS ljusgra RAL 7035 M8 40 18 25 31 - 25
K0155.70816X25 LS trafikrott RAL 3020 M8 40 18 25 31 - 25
K0155.70817X25 LS rapsgul RAL 1021 M8 40 18 25 31 - 25
K0155.7081X30 LS svart M8 40 18 25 31 - 30
K0155.70815X30 LS ljusgra RAL 7035 M8 40 18 25 31 - 30
K0155.70816X30 LS trafikrott RAL 3020 M8 40 18 25 31 - 30
K0155.70817X30 LS rapsgul RAL 1021 M8 40 18 25 31 - 30
K0155.7081X35 LS svart M8 40 18 25 31 - 35
K0155.70815X35 LS ljusgra RAL 7035 M8 40 18 25 31 - 35
K0155.70816X35 LS trafikrott RAL 3020 M8 40 18 25 31 - 35
K0155.70817X35 LS rapsgul RAL 1021 M8 40 18 25 31 - 35
K0155.7081X40 LS svart M8 40 18 25 31 - 40
K0155.70815X40 LS ljusgra RAL 7035 M8 40 18 25 31 - 40
K0155.70816X40 LS trafikrott RAL 3020 M8 40 18 25 31 - 40
K0155.70817X40 LS rapsgul RAL 1021 M8 40 18 25 31 - 40
K0155.7081X45 LS svart M8 40 18 25 31 - 45
K0155.70815X45 LS ljusgra RAL 7035 M8 40 18 25 31 - 45
K0155.70816X45 LS trafikrdtt RAL 3020 M8 4 18 25 31 - 45
K0155.70817X45 LS rapsgul RAL 1021 M8 40 18 25 31 - 45
K0155.7081X50 LS svart M8 40 18 25 31 - 50
K0155.70815X50 LS ljusgra RAL 7035 M8 4 18 25 31 - 50
K0155.70816X50 LS trafikrott RAL 3020 M8 40 18 25 31 - 50
K0155.70817X50 LS rapsgul RAL 1021 M8 40 18 25 31 - 50
K0155.7081X60 LS svart M8 40 18 25 31 - 60
K0155.70815X60 LS ljusgra RAL 7035 M8 40 18 25 31 - 60
K0155.70816X60 LS trafikrott RAL 3020 M8 40 18 25 31 - 60
K0155.70817X60 LS rapsgul RAL 1021 M8 40 18 25 31 - 60
K0155.710X15 LS svart MI0O 40 18 25 31 - 15
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°
Stjarnvred med sakerhetsband liknande DIN 6336
Artikeloversikt
Bestéllningsnr. Form Farg D D1 D8 H H5 max. T L
lock
K0155.7105X15 LS ljusgra RAL 7035 Mi0 40 18 25 31 - 15
K0155.7106X15 LS trafikrott RAL 3020 MIO 40 18 25 31 - 15
K0155.7107X15 LS rapsgul RAL 1021 M0 40 18 25 31 - 15
K0155.710X20 LS svart MIO 40 18 25 31 - 20
K0155.7105X20 LS ljusgra RAL 7035 MO 40 18 25 31 - 20
K0155.7106X20 LS trafikrott RAL 3020 M0 40 18 25 31 - 20
K0155.7107X20 LS rapsgul RAL 1021 M0 40 18 25 31 - 20
K0155.710X25 LS svart MO 40 18 25 31 - 25
K0155.7105X25 LS ljusgra RAL 7035 M0 40 18 25 31 - 25
K0155.7106X25 LS trafikrott RAL 3020 MO 40 18 25 31 - 25
K0155.7107X25 LS rapsgul RAL 1021 MIO 40 18 25 31 - 25
K0155.710X30 LS svart M0 40 18 25 31 - 30
K0155.7105X30 LS ljusgra RAL 7035 MIO 40 18 25 31 - 30
K0155.7106X30 LS trafikrtt RAL 3020 MO 40 18 25 31 - 30
K0155.7107X30 LS rapsgul RAL 1021 M0 40 18 25 31 - 30
K0155.710X35 LS svart MIO 40 18 25 31 - 35
K0155.7105X35 LS ljusgra RAL 7035 MIO 40 18 25 31 - 35
K0155.7106X35 LS trafikrott RAL 3020 M0 40 18 25 31 - 35
K0155.7107X35 LS rapsgul RAL 1021 MO 40 18 25 31 - 35
K0155.710X40 LS svart MI0O 40 18 25 31 - 40
K0155.7105X40 LS ljusgra RAL 7035 M0 40 18 25 31 - 40
K0155.7106X40 LS trafikrott RAL 3020 M0 40 18 25 31 - 40
K0155.7107X40 LS rapsgul RAL 1021 MI0O 40 18 25 31 - 40
K0155.710X45 LS svart MIO 40 18 25 31 - 45
K0155.7105X45 LS ljusgré RAL 7035 MO 40 18 25 31 - 45
K0155.7106X45 LS trafikrott RAL 3020 M0 40 18 25 31 - 45
K0155.7107X45 LS rapsgul RAL 1021 MIO 40 18 25 31 - 45
K0155.710X50 LS svart M0 40 18 25 31 - 50
K0155.7105X50 LS ljusgra RAL 7035 MI0O 40 18 25 31 - 50
K0155.7106X50 LS trafikrott RAL 3020 MIO 40 18 25 31 - 50
K0155.7107X50 LS rapsgul RAL 1021 MIO 40 18 25 31 - 50
K0155.710X60 LS svart MI0 40 18 25 31 - 60
K0155.7105X60 LS ljusgra RAL 7035 MO 40 18 25 31 - 60
K0155.7106X60 LS trafikrott RAL 3020 MI0O 40 18 25 31 - 60
K0155.7107X60 LS rapsgul RAL 1021 M0 40 18 25 31 - 60
K0155.7101X15 LS svart M0 50 22 32 38 - 15
K0155.71015X15 LS ljusgré RAL 7035 M0 50 22 32 38 - 15
K0155.71016X15 LS trafikrott RAL 3020 M0 50 22 32 38 - 15
K0155.71017X15 LS rapsgul RAL 1021 M0 50 22 32 38 - 15
K0155.7101X20 LS svart M0 50 22 32 38 -2
K0155.71015X20 LS ljusgra RAL 7035 M0 50 22 32 38 - 20
K0155.71016X20 LS trafikrott RAL 3020 M0 50 22 32 38 - 20
K0155.71017X20 LS rapsqul RAL 1021 M0 50 22 32 38 - 20
K0155.7101X25 LS svart M0 50 22 32 38 - 25
K0155.71015X25 LS ljusgra RAL 7035 M0 50 22 32 38 - 25
K0155.71016X25 LS trafikrott RAL 3020 M0 50 22 32 38 - 25
K0155.71017X25 LS rapsgul RAL 1021 M0 50 22 32 38 - 25
K0155.7101X30 LS svart MI0O 50 22 32 38 - 30
K0155.71015X30 LS ljusgra RAL 7035 MI0O 50 22 32 38 - 30
K0155.71016X30 LS trafikrott RAL 3020 M0 50 22 32 38 - 30
K0155.71017X30 LS rapsgul RAL 1021 M0 50 22 32 38 - 30
K0155.7101X35 LS svart MI0 50 22 32 38 - 35
K0155.71015X35 LS ljusgra RAL 7035 M0 50 22 32 38 - 35
K0155.71016X35 LS trafikrott RAL 3020 M0 50 22 32 38 - 35
K0155.71017X35 LS rapsqul RAL 1021 M0 50 22 32 38 - 35
K0155.7101X40 LS svart M0 50 22 32 38 - 40
K0155.71015X40 LS ljusgra RAL 7035 M0 50 22 32 38 - 40
K0155.71016X40 LS trafikrtt RAL 3020 M0 50 22 32 38 - 40
K0155.71017X40 LS rapsgul RAL 1021 M0 50 22 32 38 - 40
K0155.7101X45 LS svart M0 50 22 32 38 - 45
K0155.71015X45 LS ljusgra RAL 7035 MI0 50 22 32 38 - 45
K0155.71016X45 LS trafikrott RAL 3020 M0 50 22 32 38 - 45
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K0155.71017X45 LS rapsgul RAL 1021 Mi0 50 22 32 38 - 45
K0155.7101X50 LS svart MI0 50 22 32 38 - 50
K0155.71015X50 LS ljusgra RAL 7035 M0 50 22 32 38 - 50
K0155.71016X50 LS trafikrott RAL 3020 M0 50 22 32 38 - 50
K0155.71017X50 LS rapsgul RAL 1021 M0 50 22 32 38 - 50
K0155.7101X60 LS svart M0 50 22 32 38 - 60
K0155.71015X60 LS ljusgra RAL 7035 M0 50 22 32 38 - 60
K0155.71016X60 LS trafikrott RAL 3020 M0 50 22 32 38 - 60
K0155.71017X60 LS rapsgul RAL 1021 M0 50 22 32 38 - 60
K0155.712X15 LS svart Mi2 50 22 32 38 - 15
K0155.7125X15 LS ljusgra RAL 7035 M2 50 22 32 38 - 15
K0155.7126X15 LS trafikrott RAL 3020 Mi2 50 22 32 38 - 15
K0155.7127X15 LS rapsgul RAL 1021 M2 50 22 32 38 - 15
K0155.712X20 LS svart M2 50 22 32 38 - 20
K0155.7125X20 LS ljusgra RAL 7035 Mi2 50 22 32 38 - 20
K0155.7126X20 LS trafikrott RAL 3020 M2 50 22 32 38 - 20
K0155.7127X20 LS rapsqul RAL 1021 M12 50 22 32 38 - 20
K0155.712X25 LS svart Mi2 50 22 32 38 - 25
K0155.7125X25 LS ljusgra RAL 7035 M2 50 22 32 38 - 25
K0155.7126X25 LS trafikrott RAL 3020 Mi2 50 22 32 38 - 25
K0155.7127X25 LS rapsgul RAL 1021 Mi2 50 22 32 38 - 25
K0155.712X30 LS svart M2 50 22 32 38 - 30
K0155.7125X30 LS ljusgra RAL 7035 Mi2 50 22 32 38 - 30
K0155.7126X30 LS trafikrott RAL 3020 Mi2 50 22 32 38 - 30
K0155.7127X30 LS rapsgul RAL 1021 M2 50 22 32 38 - 30
K0155.712X35 LS svart Mi2 50 22 32 38 - 35
K0155.7125X35 LS ljusgra RAL 7035 Mi2 50 22 32 38 - 35
K0155.7126X35 LS trafikrott RAL 3020 M2 50 22 32 38 - 35
K0155.7127X35 LS rapsgul RAL 1021 Mi2 50 22 32 38 - 35
K0155.712X40 LS svart Mi2 50 22 32 38 - 40
K0155.7125X40 LS ljusgra RAL 7035 M12 50 22 32 38 - 40
K0155.7126X40 LS trafikrott RAL 3020 Mi2 50 22 32 38 - 40
K0155.7127X40 LS rapsgul RAL 1021 Mi2 50 22 32 38 - 40
K0155.712X45 LS svart M2 50 22 32 38 - 45
K0155.7125X45 LS ljusgra RAL 7035 Mi2 50 22 32 38 - 45
K0155.7126X45 LS trafikrott RAL 3020 Mi2 50 22 32 38 - 45
K0155.7127X45 LS rapsgul RAL 1021 M2 50 22 32 38 - 45
K0155.712X50 LS svart Mi2 50 22 32 38 - 50
K0155.7125X50 LS ljusgra RAL 7035 Mi2 50 22 32 38 - 50
K0155.7126X50 LS trafikrott RAL 3020 M2 50 22 32 38 - 50
K0155.7127X50 LS rapsgul RAL 1021 Mi2 50 22 32 38 - 50
K0155.712X60 LS svart Mi2 50 22 32 38 - 60
K0155.7125X60 LS ljusgra RAL 7035 M12 50 22 32 38 - 60
K0155.7126X60 LS trafikrott RAL 3020 Mi2 50 22 32 38 - 60
K0155.7127X60 LS rapsgul RAL 1021 Mi2 50 22 32 38 - 60
K0155.7102X20 LS svart MI0 63 26 40 46 - 20
K0155.71025X20 LS ljusgra RAL 7035 MI0O 63 26 40 46 - 20
K0155.71026X20 LS trafikrott RAL 3020 MI0 63 26 40 46 - 20
K0155.71027X20 LS rapsgul RAL 1021 M0 63 26 40 46 - 20
K0155.7102X25 LS svart MI0 63 26 40 46 - 25
K0155.71025X25 LS ljusgra RAL 7035 MI0 63 26 40 46 - 25
K0155.71026X25 LS trafikrdtt RAL 3020 MI0 63 26 40 46 - 25
K0155.71027X25 LS rapsgul RAL 1021 MI0O 63 26 40 46 - 25
K0155.7102X30 LS svart MI0O 63 26 40 46 - 30
K0155.71025X30 LS ljusgra RAL 7035 MIO 63 26 40 46 - 30
K0155.71026X30 LS trafikrott RAL 3020 MI0O 63 26 40 46 - 30
K0155.71027X30 LS rapsgul RAL 1021 M0 63 26 40 46 - 30
K0155.7102X35 LS svart MI0O 63 26 40 46 - 35
K0155.71025X35 LS ljusgra RAL 7035 MI0O 63 26 40 46 - 35
K0155.71026X35 LS trafikrott RAL 3020 MI0 63 26 40 46 - 35
K0155.71027X35 LS rapsgul RAL 1021 MI0O 63 26 40 46 - 35
K0155.7102X40 LS svart MI0O 63 26 40 46 - 40
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K0155.71025X40 LS ljusgra RAL 7035 Mi0 63 26 40 46 - 40
K0155.71026X40 LS trafikrott RAL 3020 MI0 63 26 40 46 - 40
K0155.71027X40 LS rapsgul RAL 1021 MI0O 63 26 40 46 - 40
K0155.7102X45 LS svart MI0O 63 26 40 46 - 45
K0155.71025X45 LS ljusgra RAL 7035 M0 63 26 40 46 - 45
K0155.71026X45 LS trafikrott RAL 3020 MI0 63 26 40 46 - 45
K0155.71027X45 LS rapsgul RAL 1021 MI0 63 26 40 46 - 45
K0155.7102X50 LS svart MIO 63 26 40 46 - 50
K0155.71025X50 LS ljusgra RAL 7035 MI0 63 26 40 46 - 50
K0155.71026X50 LS trafikrott RAL 3020 MI0 63 26 40 46 - 50
K0155.71027X50 LS rapsgul RAL 1021 MI0 63 26 40 46 - 50
K0155.7102X60 LS svart MI0O 63 26 40 46 - 60
K0155.71025X60 LS ljusgra RAL 7035 MI0O 63 26 40 46 - 60
K0155.71026X60 LS trafikrtt RAL 3020 M0 63 26 40 46 - 60
K0155.71027X60 LS rapsgul RAL 1021 MI0O 63 26 40 46 - 60
K0155.7121X20 LS svart M2 63 26 40 46 - 20
K0155.71215X20 LS ljusgra RAL 7035 M12 63 26 40 46 - 20
K0155.71216X20 LS trafikrott RAL 3020 Mi2 63 26 40 46 - 20
K0155.71217X20 LS rapsgul RAL 1021 M2 63 26 40 46 - 20
K0155.7121X25 LS svart Mi2 63 26 40 46 - 25
K0155.71215X25 LS ljusgra RAL 7035 Mi2 63 26 40 46 - 25
K0155.71216X25 LS trafikrott RAL 3020 M2 63 26 40 46 - 25
K0155.71217X25 LS rapsgul RAL 1021 Mi2 63 26 40 46 - 25
K0155.7121X30 LS svart Mi2 63 26 40 46 - 30
K0155.71215X30 LS ljusgré RAL 7035 M12 63 26 40 46 - 30
K0155.71216X30 LS trafikrott RAL 3020 Mi2 63 26 40 46 - 30
K0155.71217X30 LS rapsgul RAL 1021 Mi2 63 26 40 46 - 30
K0155.7121X35 LS svart M12 63 26 40 46 - 35
K0155.71215X35 LS ljusgra RAL 7035 Mi2 63 26 40 46 - 35
K0155.71216X35 LS trafikrott RAL 3020 Mi2 63 26 40 46 - 35
K0155.71217X35 LS rapsgul RAL 1021 M2 63 26 40 46 - 35
K0155.7121X40 LS svart Mi2 63 26 40 46 - 40
K0155.71215X40 LS ljusgra RAL 7035 Mi2 63 26 40 46 - 40
K0155.71216X40 LS trafikrott RAL 3020 M12 63 26 40 46 - 40
K0155.71217X40 LS rapsgul RAL 1021 Mi2 63 26 40 46 - 40
K0155.7121X45 LS svart Mi2 63 26 40 46 - 45
K0155.71215X45 LS ljusgré RAL 7035 M12 63 26 40 46 - 45
K0155.71216X45 LS trafikrott RAL 3020 Mi2 63 26 40 46 - 45
K0155.71217X45 LS rapsgul RAL 1021 Mi2 63 26 40 46 - 45
K0155.7121X50 LS svart M12 63 26 40 46 - 50
K0155.71215X50 LS ljusgra RAL 7035 Mi2 63 26 40 46 - 50
K0155.71216X50 LS trafikrott RAL 3020 Mi2 63 26 40 46 - 50
K0155.71217X50 LS rapsqul RAL 1021 M12 63 26 40 46 - 50
K0155.7121X60 LS svart Mi2 63 26 40 46 - 60
K0155.71215X60 LS ljusgra RAL 7035 Mi2 63 26 40 46 - 60
K0155.71216X60 LS trafikrott RAL 3020 M12 63 26 40 46 - 60
K0155.71217X60 LS rapsgul RAL 1021 Mi2 63 26 40 46 - 60
K0155.716X30 LS svart Mi6 63 26 40 46 - 30
K0155.7165X30 LS ljusgra RAL 7035 M6 63 26 40 46 - 30
K0155.7166X30 LS trafikrott RAL 3020 Mi6 63 26 40 46 - 30
K0155.7167X30 LS rapsgul RAL 1021 M6 63 26 40 46 - 30
K0155.716X35 LS svart M6 63 26 40 46 - 35
K0155.7165X35 LS ljusgra RAL 7035 Mi6 63 26 40 46 - 35
K0155.7166X35 LS trafikrott RAL 3020 M6 63 26 40 46 - 35
K0155.7167X35 LS rapsqul RAL 1021 M6 63 26 40 46 - 35
K0155.716X40 LS svart Mi6 63 26 40 46 - 40
K0155.7165X40 LS ljusgra RAL 7035 M6 63 26 40 46 - 40
K0155.7166X40 LS trafikrtt RAL 3020 M6 63 26 40 46 - 40
K0155.7167X40 LS rapsgul RAL 1021 Mi6 63 26 40 46 - 40
K0155.716X45 LS svart M6 63 26 40 46 - 45
K0155.7165X45 LS ljusgra RAL 7035 Mi6 63 26 40 46 - 45
K0155.7166X45 LS trafikrott RAL 3020 Mi6 63 26 40 46 - 45
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K0155.7167X45 LS rapsgul RAL 1021 M16 63 26 40 46 45
K0155.716X50 LS svart M16 63 26 40 46 50
K0155.7165X50 LS ljusgra RAL 7035 M16 63 26 40 46 50
K0155.7166X50 LS trafikrott RAL 3020 M16 63 26 40 46 50
K0155.7167X50 LS rapsgul RAL 1021 M16 63 26 40 46 50
K0155.716X60 LS svart M16 63 26 40 46 60
K0155.7165X60 LS ljusgra RAL 7035 M16 63 26 40 46 60
K0155.7166X60 LS trafikrott RAL 3020 M16 63 26 40 46 60
K0155.7167X60 LS rapsgul RAL 1021 M16 63 26 40 46 60
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