Snabbspannare horisontal med sakerhetssparr med lodrat fot och ﬁqt

justerbar tryckspindel, rostfritt stal
Artikelbeskrivning/produktbilder

wmar Beskrivnin
@ g
Material:

Rostfritt stal.
Greppelement polyamid.
Upplasningsbygel TPE.

Utforande:
Blankt.
Handtagselement i blatt, svart eller rott.

Anmaérkning:

Underhéllsfria, hogklassiga ledbussningar. Konstant kraft vid dppning och sténgning.
Optimal stabilitet genom den koniska spannarmen med U-profil. Inklusive invéndig
sakerhetssparr med automatisk sakring.

P4 begéran:
Ytterligare handtagsfarger.

Tillbehor:
K0106
K0384
K0390
K0392
K0667

RAL 7021 RAL 5002  RAL 3020
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Snabbspannare horisontal med sakerhetssparr med lodrét fot och
justerbar tryckspindel, rostfritt stal
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Artikeldversikt

Snabbspénnare horisontella med sakerhetssparr med lodréat fot och justerbar tryckspindel, rostfritt stal

Bestéllningsnr. Férg Halbild  Oppningsvinkel Oppningsvinkel Handkraft ~ Hallkraft ~ Hallkraft ~ Spénnkraft Spannkraft
komponent Hallarm handtag FH F1 F2 E8 F4
N N N N N
K0661.106101 ultramarine bla RAL 5002 3 86° 67° 160 1350 1900 720 1200
K0661.108101 ultramarine bla RAL 5002 3 86° 67° 200 2000 2800 830 1400
K0661.106100 svartgra RAL 7021 3 86° 67° 160 1350 1900 720 1200
K0661.108100 svartgra RAL 7021 3 86° 67° 200 2000 2800 830 1400
K0661.106103 trafikrott RAL 3020 3 86° 67° 160 1350 1900 720 1200
K0661.108103 trafikrott RAL 3020 3 86° 67° 200 2000 2800 830 1400
Bestallningsnr. Férg M A Al 2 M B Bl B2 B3 B6 C €2 D H H1 L L1
komponent
K0661.106101 ultramarine bla RAL 5002 Mé6x35 26 39 65 25 141 91 175 125 534 369 8 55 752 71 1933 605
K0661.108101 ultramarine bl RAL 5002 M8x45 26 44 9 35 141 91 21 16 51,1 465 10,5 6,2 882 843 2304 749
K0661.106100 svartgra RAL 7021 Mé6x35 26 39 65 25 141 91 175 125 534 369 8 55 752 71 1933 605
K0661.108100 svartgra RAL 7021 M8x45 26 44 9 35 141 91 21 16 51,1 46,5 10,5 6,2 88,2 84,3 2304 749
K0661.106103 trafikrétt RAL 3020 M6x35 26 39 65 25 141 91 175 125 534 369 8 55 752 71 1933 605
K0661.108103 trafikrott RAL 3020 M8x45 26 44 9 35 141 91 21 16 51,1 46,5 10,5 6,2 882 843 2304 749
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