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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Skruv i stål hållfasthetsklass 10.9.
Bult i verktygsstål.

Utförande:
Bult härdad.
Skruv och bult brunerade.

Anmärkning:
Tryckskruvarna med välvd ansats används där det krävs en punktformad tryck- eller
anliggningspunkt.

Ritningar

Artikelöversikt

Beställningsnr. D D1 L L2 L4 SW Belastningsförmåga
max. kN (endast vid
statisk belastning)

K0403.05X09 M5 3 9 1,8 0,5 2,5 4,5
K0403.05X13 M5 3 13 1,8 0,5 2,5 4,5
K0403.05X17 M5 3 17 1,8 0,5 2,5 4,5
K0403.05X21 M5 3 21 1,8 0,5 2,5 4,5
K0403.06X14 M6 4 14,3 2,7 0,8 3 9
K0403.06X18 M6 4 18,3 2,7 0,8 3 9
K0403.06X22 M6 4 22,3 2,7 0,8 3 9
K0403.06X27 M6 4 27,3 2,7 0,8 3 9
K0403.08X15 M8 5,5 14,8 3,2 0,8 4 15
K0403.08X19 M8 5,5 18,8 3,2 0,8 4 15
K0403.08X23 M8 5,5 22,8 3,2 0,8 4 15
K0403.08X28 M8 5,5 27,8 3,2 0,8 4 15
K0403.08X35 M8 5,5 34,8 3,2 0,8 4 15
K0403.10X19 M10 7 18,9 3,5 1,1 5 20
K0403.10X23 M10 7 22,9 3,5 1,1 5 20
K0403.10X28 M10 7 27,9 3,5 1,1 5 20
K0403.10X35 M10 7 34,9 3,5 1,1 5 20
K0403.10X43 M10 7 42,9 3,5 1,1 5 20
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