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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Seghärdat stål.

Utförande:
Grundkropp brunerad.
Tryckstift härdat och brunerat.

Ritningsinformation:
J = Monteringsskruv
L = Kultryckskruv
M = Gängstift med insexkant

1) Skruvanliggning
2) Sexkantsmutter
3) Kultryckskruv

Artikelöversikt

Stödcylindrar

Beställningsnr. A B C D E F G J K L M SW F
N

Fjäderkraft
början

F1 ca N

Fjäderkraft
slut

F2 ca N
K0922.06039 28 14 33 39 10 14,1 22 M6 M6x12 M6x16 M4x8 4 4000 10 22
K0922.08052 35 19 42 52 15 18,8 28,5 M8 M8x16 M8x20 M4x8 5 6000 10 27
K0922.12070 50 26 60 70 17 28,5 42 M12 M12x24 M12x30 M5x12 8 9000 15 30
K0922.16080 60 33 70 80 22 26,5 47 M16 M16x32 M12x30 M5x15 10 9000 15 35


