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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Stål eller rostfritt stål (A1).

Utförande:
Stål hållfasthetsklass 5.8, blankt.
Blank rostfritt stål.

Anmärkning:
Levereras enligt DIN 653 eller DIN 653-A.

Ritningar

Artikelöversikt

Letterskruvar, låga, av stål och rostfritt stål, DIN 653

Beställningsnr. Material
grundkropp

D D1 D3 H K L

K1163.03X10 stål M3 12 3 4,5 2,5 10
K1163.03X12 stål M3 12 3 4,5 2,5 12
K1163.03X16 stål M3 12 3 4,5 2,5 16
K1163.04X8 stål M4 16 4 6,5 3,5 8
K1163.04X10 stål M4 16 4 6,5 3,5 10
K1163.04X12 stål M4 16 4 6,5 3,5 12
K1163.04X16 stål M4 16 4 6,5 3,5 16
K1163.04X20 stål M4 16 4 6,5 3,5 20
K1163.05X10 stål M5 20 5 7 4 10
K1163.05X12 stål M5 20 5 7 4 12
K1163.05X16 stål M5 20 5 7 4 16
K1163.05X20 stål M5 20 5 7 4 20
K1163.05X25 stål M5 20 5 7 4 25
K1163.05X30 stål M5 20 5 7 4 30
K1163.06X12 stål M6 24 6 9 5 12
K1163.06X16 stål M6 24 6 9 5 16
K1163.06X20 stål M6 24 6 9 5 20
K1163.06X25 stål M6 24 6 9 5 25
K1163.06X30 stål M6 24 6 9 5 30
K1163.06X35 stål M6 24 6 9 5 35
K1163.06X40 stål M6 24 6 9 5 40
K1163.08X16 stål M8 30 8 11 6 16
K1163.08X20 stål M8 30 8 11 6 20
K1163.08X25 stål M8 30 8 11 6 25
K1163.08X30 stål M8 30 8 11 6 30
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Artikelöversikt

Beställningsnr. Material
grundkropp

D D1 D3 H K L

K1163.08X35 stål M8 30 8 11 6 35
K1163.08X40 stål M8 30 8 11 6 40
K1163.10X20 stål M10 36 10 14 8 20
K1163.10X25 stål M10 36 10 14 8 25
K1163.10X30 stål M10 36 10 14 8 30
K1163.10X35 stål M10 36 10 14 8 35
K1163.10X40 stål M10 36 10 14 8 40
K1163.032X10 rostfritt stål M3 12 3 4,5 2,5 10
K1163.032X12 rostfritt stål M3 12 3 4,5 2,5 12
K1163.032X16 rostfritt stål M3 12 3 4,5 2,5 16
K1163.042X8 rostfritt stål M4 16 4 6,5 3,5 8
K1163.042X10 rostfritt stål M4 16 4 6,5 3,5 10
K1163.042X12 rostfritt stål M4 16 4 6,5 3,5 12
K1163.042X16 rostfritt stål M4 16 4 6,5 3,5 16
K1163.042X20 rostfritt stål M4 16 4 6,5 3,5 20
K1163.052X10 rostfritt stål M5 20 5 7 4 10
K1163.052X12 rostfritt stål M5 20 5 7 4 12
K1163.052X16 rostfritt stål M5 20 5 7 4 16
K1163.052X20 rostfritt stål M5 20 5 7 4 20
K1163.052X25 rostfritt stål M5 20 5 7 4 25
K1163.052X30 rostfritt stål M5 20 5 7 4 30
K1163.062X12 rostfritt stål M6 24 6 9 5 12
K1163.062X16 rostfritt stål M6 24 6 9 5 16
K1163.062X20 rostfritt stål M6 24 6 9 5 20
K1163.062X25 rostfritt stål M6 24 6 9 5 25
K1163.062X30 rostfritt stål M6 24 6 9 5 30
K1163.062X35 rostfritt stål M6 24 6 9 5 35
K1163.062X40 rostfritt stål M6 24 6 9 5 40
K1163.082X16 rostfritt stål M8 30 8 11 6 16
K1163.082X20 rostfritt stål M8 30 8 11 6 20
K1163.082X25 rostfritt stål M8 30 8 11 6 25
K1163.082X30 rostfritt stål M8 30 8 11 6 30
K1163.102X20 rostfritt stål M10 36 10 14 8 20
K1163.102X25 rostfritt stål M10 36 10 14 8 25
K1163.102X30 rostfritt stål M10 36 10 14 8 30
K1163.102X40 rostfritt stål M10 36 10 14 8 40


