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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Fattning i mässing.
Kropp i polyamid.

Utförande:
Förnicklat och högglanspolerat.

Anmärkning:
Libellerna används som nollindikator eller för att kontrollera det horisontella läget i
till exempel vattenpass, lutningsmätare, mätinstrument och inom maskinbyggnad.
Doslibellerna är justerade mot anliggningsytan, Form B kan fästas med en gängad
tapp.
- Känslighet i vinkelminuter på 2 mm blåssträcka
- Doslibellen är justerad till fattningens anliggningskant
- Det finns olika gängade tappar att välja mellan
- Klar vätska
- Svart kontrastring
- Vit libellbotten

Temperaturområde:
-35 °C till +55 °C.

Ritningar

Artikelöversikt

Doslibeller i cylindrisk fattning

Beställningsnr. Form D1 D2 D4 H H1 Känslighet

K1155.1140930 A 14 10 - 9,5 - 30'
K1155.1181130 A 18 12 - 11 - 30'
K1155.1201230 A 20 14 - 12 - 30'
K1155.1301530 A 30 21 - 15 - 30'
K1155.2140730 B 14 10 M4 7,5 5 30'
K1155.2181230 B 18 12 M6 12 5 30'
K1155.2201230 B 20 14 M5 12 8 30'
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Artikelöversikt

Beställningsnr. Form D1 D2 D4 H H1 Känslighet

K1155.2301530 B 30 21 M8 15 10 30'


