Styrbultar med innerganga

Artikelbeskrivning/produktbilder

Ritningar

Beskrivning

Material:
Satthardningsstal.

Utforande:
Hérdade och slipade (HRC 60 +2).

Anmérkning:

Styrbultarna med kulformad &nde &r speciellt utformade for att underlétta
ihopséttningen. | kombination med de hérdade fasthylsorna K1095 ger de ett exakt,
snabbt och néstan slitagefritt verktygsbyte.

Utférandena D1 = 5 och D1 = 6 har ingen innergénga.

Ritningsinformation:
Form B: styrbult cylindrisk
Form C: styrbult avplanad
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Artikeloversikt

Styrbultar med innergénga
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Styrbultar med innerganga
Artikeldversikt

Bestéllningsnr. Form Utférande 1 B D1 D2 G H H1 H2 R T
K1094.205 B kort utforande - 5 3 - 8 3 5 1,50 -
K1094.206 B kort utférande - 6 4 - 10 4 6 1,80 -
K1094.208 B kort utforande - 8 6 M2,5 11,4 6 74 2,5 5
K1094.210 B kort utforande - 10 7 M2,5 13,7 7 9,7 3 5
K1094.212 B kort utforande - 12 8 M3 16 8 12 35 6
K1094.216 B kort utforande - 16 12 M4 20 12 15 5 8
K1094.220 B kort utforande - 20 14 M5 25,5 14 19,5 6 10
K1094.305 B langt utforande - 5 3 - 10 3 5 1,50 -
K1094.306 B langt utforande - 6 4 - 12 4 6 1,80 -
K1094.308 B langt utférande - 8 6 M2,5 17,4 6 7,4 2,5 5
K1094.310 B langt utforande - 10 7 M2,5 21,7 7 9,7 3 5
K1094.312 B langt utforande - 12 8 M3 24 8 12 35 6
K1094.316 B langt utforande - 16 12 M4 29 12 15 5 8
K1094.320 B langt utforande - 20 14 M5 35,5 14 19,5 6 10
K1094.405 C kort utforande - 5 3 - 8 3 5 1,50 -
K1094.406 C kort utférande - 6 4 - 10 4 6 1,80 -
K1094.408 C kort utforande 2,5 8 6 M2,5 1,4 6 74 2,5 5
K1094.410 C kort utforande 3,0 10 7 M2,5 13,7 7 9,7 3 5
K1094.412 C kort utférande 3,5 12 8 M3 16 8 12 35 6
K1094.416 C kort utforande 5 16 12 M4 20 12 15 5 8
K1094.420 C kort utforande 6 20 14 M5 25,5 14 19,5 6 10
K1094.505 C langt utférande - 5 3 - 10 3 5 1,50 -
K1094.506 C langt utforande - 6 4 - 12 4 6 1,80 -
K1094.508 C langt utforande 2,5 8 6 M2,5 17,4 6 74 2,5 5
K1094.510 C langt utforande 3,0 10 7 M2,5 21,7 7 9,7 3 5
K1094.512 C langt utforande 35 12 8 M3 24 8 12 35 6
K1094.516 C langt utforande 5 16 12 M4 29 12 15 5 8
K1094.520 C langt utforande 6 20 14 M5 35,5 14 19,5 6 10
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