Fjadersprintar liknande DIN 11024, Form E, med enkel lindning

Artikelbeskrivning/produktbilder

( e Beskrivning
N i Material:
— Stal eller rostfritt stal A2.
Utforande:
Forzinkat stal eller rostfritt stal, blankt.
Anmérkning:
Fiaderplugg sakrar bultar och axlar. De &r enkla att montera och kan ateranvindas.
Andarna ar skurna utan grader.
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Artikeloversikt
Bestéllningsnr. Form Material D1 D2 D3 D4=for L1 L2
grundkropp bultar @
K1137.11200 E Stal 2 10 2,5 9-14 50 25
K1137.11300 E Stal 3 18 35 10-16 60 28
K1137.11400 E Stal 4 20 45 16-20 60 30
K1137.11500 E stal 5 24 6 20-28 85 40
K1137.11600 E Stal 6 30 7 28-40 105 50
K1137.11700 E Stal 7 30 8 28-45 105 50
K1137.21200 E rostfritt stal A2 2 10 2,5 7-8 40 25
K1137.21250 E rostfritt stal A2 2,5 1 3 10-16 46 24
K1137.21300 E rostfritt stal A2 3 16 35 16-18 60 34
K1137.21400 E rostfritt stal A2 4 19 45 18-20 64 36
K1137.21500 E rostfritt stal A2 5 26 6 20-28 82 45
K1137.21600 E rostfritt stal A2 6 30 7 28-40 110 60
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