Fjadergangjarn i stal eller rostfritt stal 180 mm, fjader 6ppning
Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Stal eller rostfritt stal 1.4301.
Spannfiader i rostfritt stal.

Utforande:
Blankt eller forzinkat stal.
Blankt rostfritt stal.

Anmaérkning:
géngjérn i runt utférande.
Oppningsvinkel 270°.

Fjaderns vridmoment:
M(0°) : 1,7 Nm/ M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,56 Nm

Form A: utan hal
Form B: med hal

Ritningar
B1 S
B
Bestéllningsnr. Form Utférande Material Férg A Al B
grundkropp grundkropp
K1176.4018000 A fjader dppning Stal Blank/Ljus 40 - 180 - 4 15
K1176.4018001 B fjader dppning Stal Forzinkat 40 22,7 180 60 4 15
K1176.14018000 A fjader 6ppning Rostfritt stal Blank/Ljus 40 - 180 - 4 15
K1176.14018001 B fjader dppning Rostfritt stal Blank/Ljus 40 22,7 180 60 4 15
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