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Fjadergangjarn aluminiumprofil-spannfjadergangjarn 1,3 Nm, fjader

stangning
Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Aluminium 6060 T5.
Tackplugg i PA 6.6.
Brickor i POM.

Utforande:
Svartanodiserad.
Farglost anodiserad.

Anmaérkning:

Gangjarnen har en integrerad spannfjéder i stal som gor att dorrar och luckor kan
stdngas och dppnas automatiskt.

Oppningsvinkel 180°.

Fjaderns vridmoment:
M(0°) : 0,5 Nm /M(90°) : 0,7 Nm / M(180°) : 1 Nm

Géngjarnen &r konstruerade for ver 10 000 mandvercykler.

Fasts med cylinderskruvar enligt DIN 912/ DIN EN ISO 4762.

Temperaturomrade:
Frén -20 °C till +80 °C

Tillbehor:
Cylinderskruvar med insexkant DIN 912/DIN EN ISO 4762.
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Ritningar

D Gangjarn med lasfjader
g * r L I_l_l ) @ V I A
95 — . ' o i
! — l o T Vridriktning dorr
D N
= —
| 010,2
? F2
!
| | l |
@ || @1
F1 = F1
—_— - -—- — - — - E | —e
|
© T+
| | Y
1
.
A
== =
172
Artikelodversikt
Bestallningsnr. Férg Grundkroppens A A B Bl D D1 S F1 F2
grundkropp yta N N
K1181.556711 svart eloxerad 55 38 67 48 63 18 45 5000 4200
K1181.55671 farglos eloxerad 55 38 67 48 63 18 45 5000 4200
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