Bygelhandtag i aluminium med handtagsfasten i plast

Artikelbeskrivning/produktbilder
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I

Ritningar

Beskrivning

Material:

Handtagsstang aluminium

Handtagsskéankel och lock PA 6

Génghylsa sta.

Utforande:

Handtagsstang i naturférg eller svart, anodiserat.
Géngstang forzinkad.

Anmaérkning:

19

- Stangd design
- Enkel montering

- Omslaget &r utrustat med en sakerhetshamm
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Artikeloversikt
Bygelhandtag
Bestéllningsnr. Férg A B D H L Barformaga
grundkropp N
K1128.055101 svart 55 12,5 M5 40 75,5 1000
K1128.088101 svart 88 12,5 M5 40 108,5 1000
K1128.100101 svart 100 12,5 M5 40 120,5 1000
K1128.120101 svart 120 12,5 M5 40 140,5 1000
K1128.180101 svart 180 12,5 M5 40 200,5 1000
K1128.235101 svart 235 12,5 M5 40 255,5 1000
K1128.055103 natur 55 12,5 M5 40 75,5 1000
K1128.088103 natur 88 12,5 M5 40 108,5 1000
K1128.100103 natur 100 12,5 M5 40 120,5 1000

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

www.kipp.com - info@kipp.com

1/2



Bygelhandtag i aluminium med handtagsfasten i plast

Artikeldversikt
Bestéllningsnr. Férg A B D H L Barformaga
grundkropp N
K1128.120103 natur 120 12,5 M5 40 140,5 1000
K1128.180103 natur 180 12,5 M5 40 200,5 1000
K1128.235103 natur 235 12,5 M5 40 255,5 1000
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