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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Led zinkgods.
Fixeringar zinkgods.
Distansringar rostfritt stål.
Gängade bussningar och försänkta skruvar stål.
Gripspak av zinkgods enligt DIN EN 12844. Ståldelar rostfritt stål 1.4305.
Lederna 40x80 och 45x90 är av aluminium.

Utförande:
Led lackerad i aluminiumfärg.
Fixeringar förzinkade.
Distansringar blanka.
Gängbussningar och försänkta skruvar förzinkade.
Greppspak med plastbeläggning. Ståldelar av blankt rostfritt stål.

Anmärkning:
Leder för hopmontering av två profiler i en valfri vinkel.
Justeringsområde på 0° till 180°. Leden kan även användas som kraftigt gångjärn.

I kombination med distansringarna är leden fritt rörlig. Tas de bort kan den användas
som fast vinkelelement. Lederna är speciellt lämpliga för inställbara hållare,
svängbara bommar eller liknande tillämpningar.

Ritningar

Artikelöversikt

Beställningsnr. Typ BN=Spårbredd Form A A1 B B1 D H L T

K1051.1063030 I 6 C 22,5 - 30 31 6,4 45 30 7
K1051.1084040 I 8 C 30 - 40 31 8,4 60 40 9
K1051.2084080 I 8 D 50 40 40 31 8,4 100 80 9
K1051.1104545 B 10 C 30 - 45 42,5 8,5 60 45 8
K1051.2104590 B 10 D 50 45 45 42,5 8,5 100 90 9
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