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Lasspak i plast med yttergidnga och vilvd ansats, ganginsats i brunerat ﬁqt
stal
Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:

'\

Lossa
genom att lyfta

£

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Greppspak av glasfiberforstarkt plast med kuggring av zinkgods.
Staldelar héllfasthetsklass 5.8.
Tryckstift av stal.

Utforande:
Brunerade staldelar.

Anmérkning:

De olika tryckstiften anvands for att undvika tryckmérken, utjgmna ojamnheter i
motstycket eller 6ka greppet mot arbetsstycket som ska spannas fast.

Déar L = 60 mm &r ganglédngden 60 mm.
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Lasspak i plast med ytterganga och valvd ansats, ganginsats i brunerat
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Artikeloversikt
Bestéllningsnr. Form Material Storlek X D DI D2 D3 H HI H2 H3 H4 A Al B Antal L
komponent ténder
K0780.61051X20 F vilvd ansats av stal 1 M5 10 13 145 3 245 4 15 30 335 40 47 75 16 20,5
K0780.61051X30 F vélvd ansats av stal 1 M5 10 13 145 3 245 4 15 30 335 40 47 75 16 30,5
K0780.61051X40 F valvd ansats av stal 1 M5 10 13 145 3 245 4 15 30 335 40 47 75 16 40,5
K0780.61051X50 F vélvd ansats av stal 1 M5 10 13 145 3 245 4 15 30 335 40 47 75 16 50,5
K0780.61061X20 F vélvd ansats av stal 1 M6 10 13 145 4 245 4 15 30 335 40 47 75 16 20,8
K0780.61061X30 F valvd ansats av stal 1 M6 10 13 145 4 245 4 15 30 335 40 47 75 16 30,8
K0780.61061X40 F vélvd ansats av stal 1 M6 10 13 145 4 245 4 15 30 335 40 47 75 16 40,8
K0780.61061X50 F vélvd ansats av stal 1 M6 10 13 145 4 245 4 15 30 335 40 47 75 16 50,8
K0780.62061X20 F vélvd ansats av stal 2 M6 135 18 195 4 285 65 175 415 455 65 75 9,5 20 20,8
K0780.62061X30 F vélvd ansats av stal 2 M6 135 18 195 4 285 6,5 17,5 415 455 65 75 9,5 20 30,8
K0780.62061X40 F vélvd ansats av stal 2 M6 135 18 195 4 285 6,5 175 415 455 65 75 9,5 20 40,8
K0780.62061X50 F vélvd ansats av stal 2 M6 135 18 195 4 285 65 175 415 455 65 75 9,5 20 50,8
K0780.62061X60 F vélvd ansats av stal 2 M6 135 18 195 4 285 6,5 17,5 415 455 65 75 9,5 20 60,8
K0780.62081X20 F vélvd ansats av stal 2 M8 135 18 195 55 285 6,5 175 415 455 65 75 9,5 20 20,8
K0780.62081X30 F vilvd ansats av stal 2 M8 135 18 195 55 285 65 17,5 415 455 65 75 9,5 20 30,8
K0780.62081X40 F vélvd ansats av stal 2 M8 135 18 195 55 285 6,5 175 415 455 65 75 9,5 20 40,8
K0780.62081X50 F vélvd ansats av stal 2 M8 135 18 195 55 285 6,5 175 415 455 65 75 9,5 20 50,8
K0780.62081X60 F vilvd ansats av stal 2 M8 135 18 195 55 285 65 17,5 415 455 65 75 9,5 20 60,8
K0780.62101X20 F vélvd ansats av stal 2 M10 135 18 195 7 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 20,9
K0780.62101X30 F vélvd ansats av stal 2 M10 135 18 195 7 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 30,9
K0780.62101X40 F vilvd ansats av stal 2 M10 135 18 195 7 285 65 175 415 455 65 75 9,5 20 40,9
K0780.62101X50 F vélvd ansats av stal 2 M10 13,5 18 195 7 285 65 17,5 415 455 65 75 95 20 50,9
K0780.62101X60 F vélvd ansats av stal 2 M10 135 18 195 7 285 6,5 17,5 415 455 65 75 95 20 60,9
© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com - info@kipp.com 2/3



-

Lasspak i plast med yttergidnga och vilvd ansats, ganginsats i brunerat

stal
Artikeloversikt

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com - info@kipp.com 3/3



