K128 e

Sparreglar med anslag

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Stal, hallfasthetsklass 5.8.

Utforande:
Brunerat. Lasstift hirdat och slipat.

Anmérkning:

att dra in laspinnen.
En skara sakerstaller att sparren forblir i detta lage.

forblir indragen.
Genom att vilja stoppsidan definieras rotationsriktningen for bulten.

Ritningsinformation:

Form A: handtag utan ytbehandling utan mutter
Form C: handtag pulverlackerat utan mutter
Form B: handtag utan ytbehandling med mutter
Form D: handtag pulverlackerat med mutter

1) Stop till vanster
2) Stop till hoger
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Spérreglarna anvands nar asstiftet tillfalligt inte far skjuta ut. Vrid spérren 180° for

Ett anslag forhindrar sparren att rotera mer dn 180° och sakerstéller att laspinnen
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Sparreglar med anslag

Artikeloversikt

Sparreglar med anslag

Bestéllningsnr. Form Utférande 2 D D1 D2 L L1113 B Bl H SWiI SwW2 Fx30° Fjaderkraft Fjaderkraft
bdrjan slut
F1caN F2caN
K1284.2040410 A héger 4 M10 10 38 2515 9 3 6 10 - 1 8 14
K1284.2040510 A hoger 5 M10 10 38 2515 9 3 6 10 - 1,3 8 14
K1284.2040610 A hoger 6 M10 10 38 2515 9 3 6 10 - 1,8 8 14
K1284.2040512 A héger 5 M12 12 478 30 19 10,8 36 8 12 - 1,3 8 15
K1284.2040612 A hoger 6 M12 12 478 30 19 10,8 36 8 12 - 1,8 8 15
K1284.2040812 A hoger 8 M12 12 47,8 30 19 10,8 36 8 12 - 2,3 8 15
K1284.2040616 A héger 6 M16 16 60,4 40 26 14,4 48 10 16 - 1,8 15 35
K1284.2040816 A hoger 8 M16 16 60,4 40 26 14,4 48 10 16 - 2,3 15 35
K1284.2041016 A hdger 10 M16 16 60,4 40 26 144 48 10 16 - 2,8 15 35
K1284.20408201 A héger 8 M20x1,5 20 70 5030 18 6 12 20 - 2,3 20 60
K1284.20410201 A hoger 10 M20x1,5 20 70 5030 18 6 12 20 - 2,8 20 60
K1284.20412201 A hdger 12 M20x1,5 20 70 5030 18 6 12 20 - 3 20 60
K1284.1040410 A vénster 4 M10 10 38 2515 9 3 6 10 - 1 8 14
K1284.1040510 A vénster 5 M10 10 38 2515 9 3 6 10 - 1,3 8 14
K1284.1040610 A vanster 6 M10 10 38 2515 9 3 6 10 - 1,8 8 14
K1284.1040512 A vénster 5 M12 12 478 30 19 10,8 36 8 12 - 1,3 8 15
K1284.1040612 A vénster 6 M12 12 478 30 19 10,8 36 8 12 - 1,8 8 15
K1284.1040812 A vanster 8 M12 12 478 3019 108 36 8 12 = 2,3 8 15
K1284.1040616 A vénster 6 M16 16 60,4 40 26 14,4 48 10 16 - 1,8 15 35
K1284.1040816 A vénster 8 M16 16 60,4 40 26 14,4 48 10 16 - 2,3 15 35
K1284.1041016 A vanster 10 M16 16 60,4 40 26 144 48 10 16 = 2,8 15 35
K1284.10408201 A vénster 8 M20x1,5 20 70 5030 18 6 12 20 - 2,3 20 60
K1284.10410201 A vénster 10 M20x1,5 20 70 5030 18 6 12 20 - 2,8 20 60
K1284.10412201 A vanster 12 M20x1,5 20 70 5030 18 6 12 20 - 3 20 60
K1284.2050410 B héger 4 M10 10 38 2515 9 3 6 10 17 1 8 14
K1284.2050510 B hoger 5 M10 10 38 2515 9 3 6 10 17 1,3 8 14
K1284.2050610 B hoger 6 M10 10 38 2515 9 3 6 10 17 1,8 8 14
K1284.2050512 B héger 5 M12 12 478 30 19 10,8 36 8 12 19 1,3 8 15
K1284.2050612 B hoger 6 M12 12 478 30 19 10,8 36 8 12 19 1,8 8 15
K1284.2050812 B hdger 8 M12 12 478 3019 108 36 8 12 19 2,3 8 15
K1284.2050616 B héger 6 M16 16 60,4 40 26 14,4 48 10 16 24 1,8 15 35
K1284.2050816 B hoger 8 M16 16 60,4 40 26 14,4 48 10 16 24 2,3 15 35
K1284.2051016 B hdger 10 M16 16 60,4 40 26 144 48 10 16 24 2,8 15 35
K1284.20508201 B héger 8 M20x1,5 20 70 5030 18 6 12 20 30 2,3 20 60
K1284.20510201 B hoger 10 M20x1,5 20 70 5030 18 6 12 20 30 2,8 20 60
K1284.20512201 B hoger 12 M20x1,5 20 70 5030 18 6 12 20 30 3 20 60
K1284.1050410 B vénster 4 M10 10 38 2515 9 3 6 10 17 1 8 14
K1284.1050510 B vénster 5 M10 10 38 2515 9 3 6 10 17 1,3 8 14
K1284.1050610 B vanster 6 M10 10 38 2515 9 3 6 10 17 1,8 8 14
K1284.1050512 B vénster 5 M12 12 478 30 19 10,8 36 8 12 19 1,3 8 15
K1284.1050612 B vénster 6 M12 12 47,8 30 19 10,8 36 8 12 19 1,8 8 15
K1284.1050812 B vénster 8 M12 12 478 30 19 10,8 36 8 12 19 2,3 8 15
K1284.1050616 B vénster 6 M16 16 60,4 40 26 144 48 10 16 24 1,8 15 35
K1284.1050816 B vanster 8 M16 16 60,4 40 26 14,4 48 10 16 24 2,3 15 35
K1284.1051016 B vénster 10 M16 16 60,4 40 26 14,4 48 10 16 24 2,8 15 35
K1284.10508201 B vénster 8 M20x1,5 20 70 5030 18 6 12 20 30 2,3 20 60
K1284.10510201 B vanster 10 M20x1,5 20 70 5030 18 6 12 20 30 2,8 20 60
K1284.10512201 B vénster 12 M20x1,5 20 70 5030 18 6 12 20 30 3 20 60
K1284.2060410 C hoger 4 M10 10 38 2515 9 3 6 10 - 1 8 14
K1284.2060510 C hoger 5 M10 10 38 2515 9 3 6 10 - 1,3 8 14
K1284.2060610 C héger 6 M10 10 38 2515 9 3 6 10 - 1,8 8 14
K1284.2060512 C hoger 5 M12 12 478 30 19 10,8 36 8 12 - 1,3 8 15
K1284.2060612 C hoger 6 M12 12 478 30 19 10,8 36 8 12 - 1,8 8 15
K1284.2060812 C héger 8 M12 12 478 30 19 10,8 36 8 12 - 2,3 8 15
K1284.2060616 C hoger 6 M16 16 60,4 40 26 14,4 48 10 16 - 1,8 15 35
K1284.2060816 C hoger 8 M16 16 60,4 40 26 14,4 48 10 16 - 2,3 15 35
K1284.2061016 C héger 10 M16 16 60,4 40 26 14,4 48 10 16 - 2,8 15 35
K1284.20608201 C hoger 8 M20x1,5 20 70 5030 18 6 12 20 - 2,3 20 60
K1284.20610201 C hoger 10 M20x1,5 20 70 5030 18 6 12 20 - 2,8 20 60
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(
Sparreglar med anslag
Artikeldversikt

Bestéllningsnr. Form Utférande 2 D D1 D2 L L1113 B Bl H SWi SW2 Fx30° Fjaderkraft Fjaderkraft
bdrjan slut

F1caN F2caN
K1284.20612201 C héger 12 M20x1,5 20 70 5030 18 6 12 20 - 3 20 60
K1284.1060410 C vénster 4 M10 10 38 2515 9 3 6 10 - 1 8 14
K1284.1060510 C vanster 5 M10 10 38 2515 9 3 6 10 - 1,3 8 14
K1284.1060610 C vénster 6 M10 10 38 2515 9 3 6 10 - 1,8 8 14
K1284.1060512 C vénster 5 M12 12 47,8 30 19 10,8 36 8 12 - 1,3 8 15
K1284.1060612 C vénster 6 M12 12 478 3019 108 36 8 12 - 1,8 8 15
K1284.1060812 C vénster 8 M12 12 47,8 30 19 10,8 36 8 12 - 2,3 8 15
K1284.1060616 C vénster 6 M16 16 60,4 40 26 144 48 10 16 - 1,8 15 35
K1284.1060816 C vénster 8 M16 16 60,4 40 26 144 48 10 16 - 2,3 15 35
K1284.1061016 C vénster 10 M16 16 60,4 40 26 144 48 10 16 - 2,8 15 35
K1284.10608201 C vénster 8 M20x1,5 20 70 5030 18 6 12 20 - 2,3 20 60
K1284.10610201 C vénster 10 M20x1,5 20 70 5030 18 6 12 20 - 2,8 20 60
K1284.10612201 C vénster 12 M20x1,5 20 70 5030 18 6 12 20 - 3 20 60
K1284.2070410 D héger 4 M10 10 38 2515 9 3 6 10 17 1 8 14
K1284.2070510 D hdger 5 M10 10 38 2515 9 3 6 10 17 1,3 8 14
K1284.2070610 D héger 6 M10 10 38 2515 9 3 6 10 17 1,8 8 14
K1284.2070512 D héger 5 M12 12 47,8 30 19 10,8 36 8 12 19 1,3 8 15
K1284.2070612 D hdger 6 M12 12 478 3019 108 36 8 12 19 1,8 8 15
K1284.2070812 D héger 8 M12 12 47,8 30 19 10,8 36 8 12 19 2,3 8 15
K1284.2070616 D héger 6 M16 16 60,4 40 26 14,4 48 10 16 24 1,8 15 35
K1284.2070816 D hdger 8 M16 16 60,4 40 26 144 48 10 16 24 2,3 15 35
K1284.2071016 D héger 10 M16 16 60,4 40 26 144 48 10 16 24 2,8 15 35
K1284.20708201 D héger 8 M20x1,5 20 70 5030 18 6 12 20 30 2,3 20 60
K1284.20710201 D héger 10 M20x1,5 20 70 5030 18 6 12 20 30 2,8 20 60
K1284.20712201 D héger 12 M20x1,5 20 70 5030 18 6 12 20 30 3 20 60
K1284.1070410 D vénster 4 M10 10 38 2515 9 3 6 10 17 1 8 14
K1284.1070510 D vénster 5 M10 10 38 2515 9 3 6 10 17 1,3 8 14
K1284.1070610 D vénster 6 M10 10 38 2515 9 3 6 10 17 1,8 8 14
K1284.1070512 D vénster 5 M12 12 478 3019 108 36 8 12 19 1,3 8 15
K1284.1070612 D vanster 6 M12 12 478 3019 108 36 8 12 19 1,8 8 15
K1284.1070812 D vénster 8 M12 12 47,8 30 19 10,8 36 8 12 19 2,3 8 15
K1284.1070616 D vénster 6 M16 16 60,4 40 26 14,4 48 10 16 24 1,8 15 35
K1284.1070816 D vanster 8 M16 16 60,4 40 26 144 48 10 16 24 2,3 15 35
K1284.1071016 D vénster 10 M16 16 60,4 40 26 144 48 10 16 24 2,8 15 35
K1284.10708201 D vénster 8 M20x1,5 20 70 5030 18 6 12 20 30 2,3 20 60
K1284.10710201 D vénster 10 M20x1,5 20 70 5030 18 6 12 20 30 2,8 20 60
K1284.10712201 D vénster 12 M20x1,5 20 70 5030 18 6 12 20 30 3 20 60
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