Vridreglar, rostfritt stal litet utférande ﬁ‘ﬂ

Artikelbeskrivning/produktbilder

Ritningar

Artikeloversikt

Vridreglar, rostfritt stal, litet utforande

Beskrivning

Material:

Hus i rostfritt stal 1.4404.

Manovrering och fastmutter i rostfritt stal 1.4404.
Tunga i rostfritt stal 1.4301.

Utforande:
Blank.

Anmérkning:

Vridregeln kan installeras formonterad och har en stingningsrorelse pa 90°. Kan
anvandas till hoger eller vanster. Skyddad mot damm och vatten enligt IP65 enligt EN
60529.

Tunga i dnskat utforande bestalls separat. Alla tungor kan kombineras med alla hus.

Tillbehor:
Nyckel K0535

Ritningsinformation:
Mandvrering:

a) Fyrkant 7 mm

b) Fyrkant 8 mm

¢) Dubbelt ax 3 mm
d) Dubbelt ax 5 mm
e) Vinghandtag

1) 0-ring
2) Packning

Bestéllningsnr. Mandvrering D H
K1351.1718 fyrkant 7 mm 28 18
K1351.1818 fyrkant 8 mm 28 18
K1351.4318 dubbelt ax 3 mm 28 18
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Vridreglar, rostfritt stal litet utforande
Artikeldversikt
Bestéllningsnr. Mandvrering D H
K1351.4518 dubbelt ax 5 mm 28 18
K1351.0018 pinne 28 18
Tunga for vridregel
Bestéllningsnr. A L
K1340.45060 6 45
K1340.45080 8 45
K1340.45100 10 45
K1340.45140 14 45
K1340.45160 16 45
K1340.45180 18 45
K1340.45200 20 45
K1340.45220 22 45
K1340.45240 24 45
K1340.45260 26 45
K1340.45280 28 45
K1340.45320 32 45
K1340.45500 50 45
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