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Beskrivning

Material:

Fotplatta och gingade spindlar i rostfritt stal 1.4301.
Gummiunderdel (NBR) 85 Shore +/-5, FDA-testad.
Gummitatning silikon, FDA-testad.

Utforande:
Hogglanspolerat fotplatta.
Blank géngad spindel.
Svart gummiunderdel.
Bla gummitatning.

Anmaérkning:
Certifierad enligt 3-A Sanitary Standard.

Den hogkvalitativa ytan, den dubbelt titade gdngan och specialtitningen
pa maskinfotens spindelled hindrar smuts frén att fastna och minimerar
rengdringstiderna.

Maskinfotterna levereras med 3-A-logotyp.

Anvéndning:

Maskinfotterna ar speciellt Iampliga for maskiner, anldggningar och apparater
inom livsmedelsindustrin, bryggeri- och mejerindringen samt dryckes- och
lakemedelsindustrin.

Tillbehor:

Hygienic USIT® tatnings- och mellanliaggsbricka K1491.
Sexkantig hattmutter med fldns K1493.
Gangskydd K1821.

Ritningsinformation:
1) Justeringsomréade
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Ritningar
|
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Artikeldversikt
Bestéllningsnr. Form D D1 D2 H H1 H2 H3 L L1 L2 L3 SwW Swi Belastningsformaga
max. kN (endast vid
statisk belastning)
K1303.106012X140 A 60 M12 24 23 191 51 112 79 60 45 140 13 20 10
K1303.106012X190 A 60 M12 24 23 241 51 137 104 8 70 190 13 20 10
K1303.106016X140 A 60 M16 24 23 191 51 112 79 60 45 140 13 20 10
K1303.106016X190 A 60 M16 24 23 241 51 137 104 85 70 190 13 20 10
K1303.108016X140 A 80 M16 24 25 193 53 114 79 60 45 140 13 20 20
K1303.108016X190 A 80 M16 24 25 243 53 139 104 85 70 190 13 20 20
K1303.108020X140 A 80 M20 30 25 193 53 114 79 60 45 140 17 26 20
K1303.108020X190 A 80 M20 30 25 243 53 139 104 85 70 190 17 26 20
K1303.108024X140 A 80 M24 35 25 193 53 114 79 60 45 140 20 30 20
K1303.108024X190 A 80 M24 35 25 243 53 139 104 85 70 190 20 30 20
K1303.110016X140 A 100 M16 24 28 196 56 117 79 60 45 140 13 20 25
K1303.110016X190 A 100 M16 24 28 246 56 142 104 85 70 190 13 20 25
K1303.110020X140 A 100 M20 30 28 196 56 117 79 60 45 140 17 26 25
K1303.110020X190 A 100 M20 30 28 246 56 142 104 85 70 190 17 26 25
K1303.110024X140 A 100 M24 35 28 196 56 117 79 60 45 140 20 30 25
K1303.110024X190 A 100 M24 35 28 246 56 142 104 85 70 190 20 30 25
K1303.112016X140 A 120 M16 24 32 200 60 121 79 60 45 140 13 20 30
K1303.112016X190 A 120 M16 24 32 250 60 146 104 85 70 190 13 20 30
K1303.112020X140 A 120 M20 30 32 200 60 121 79 60 45 140 17 26 30
K1303.112020X190 A 120 M20 30 32 250 60 146 104 85 70 190 17 26 30
K1303.112024X140 A 120 M24 35 32 200 60 121 79 60 45 140 20 30 30
K1303.112024X190 A 120 M24 35 32 250 60 146 104 85 70 190 20 30 30
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