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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Duroplast PF 31.
Stål eller rostfritt stål.

Utförande:
Duroplast svart, högglanspolerad.
Stål blåkromaterat eller blankt rostfritt stål.

På begäran:
Ytterligare skruvlängder.

Ritningar

Artikelöversikt

Fem-stjärnvred med yttergänga

Beställningsnr. Material
komponent

D D1 D2 H H1 L

K1298.3206X10 automatstål M6 32 16 22,5 11 10
K1298.3206X15 automatstål M6 32 16 22,5 11 15
K1298.3206X20 automatstål M6 32 16 22,5 11 20
K1298.3206X35 automatstål M6 32 16 22,5 11 35
K1298.3208X15 automatstål M8 32 16 22,5 11 15
K1298.3208X25 automatstål M8 32 16 22,5 11 25
K1298.4006X15 automatstål M6 40 20 28 14 15
K1298.4008X15 automatstål M8 40 20 28 14 15
K1298.4008X20 automatstål M8 40 20 28 14 20
K1298.4008X25 automatstål M8 40 20 28 14 25
K1298.4008X30 automatstål M8 40 20 28 14 30
K1298.4008X35 automatstål M8 40 20 28 14 35
K1298.4008X45 automatstål M8 40 20 28 14 45
K1298.4010X30 automatstål M10 40 20 28 14 30
K1298.5008X15 automatstål M8 50 25 35 17,5 15
K1298.5008X25 automatstål M8 50 25 35 17,5 25
K1298.5010X20 automatstål M10 50 25 35 17,5 20
K1298.5010X30 automatstål M10 50 25 35 17,5 30
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Artikelöversikt

Beställningsnr. Material
komponent

D D1 D2 H H1 L

K1298.5010X40 automatstål M10 50 25 35 17,5 40
K1298.5010X50 automatstål M10 50 25 35 17,5 50
K1298.6012X30 automatstål M12 60 30 37 18,5 30
K1298.6012X40 automatstål M12 60 30 37 18,5 40
K1298.6012X50 automatstål M12 60 30 37 18,5 50

K1298.13206X10 rostfritt stål M6 32 16 22,5 11 10
K1298.13206X15 rostfritt stål M6 32 16 22,5 11 15
K1298.13206X20 rostfritt stål M6 32 16 22,5 11 20
K1298.13206X35 rostfritt stål M6 32 16 22,5 11 35
K1298.13208X15 rostfritt stål M8 32 16 22,5 11 15
K1298.13208X25 rostfritt stål M8 32 16 22,5 11 25
K1298.14006X15 rostfritt stål M6 40 20 28 14 15
K1298.14008X15 rostfritt stål M8 40 20 28 14 15
K1298.14008X20 rostfritt stål M8 40 20 28 14 20
K1298.14008X25 rostfritt stål M8 40 20 28 14 25
K1298.14008X30 rostfritt stål M8 40 20 28 14 30
K1298.14008X35 rostfritt stål M8 40 20 28 14 35
K1298.14008X45 rostfritt stål M8 40 20 28 14 45
K1298.14010X30 rostfritt stål M10 40 20 28 14 30
K1298.15008X15 rostfritt stål M8 50 25 35 17,5 15
K1298.15008X25 rostfritt stål M8 50 25 35 17,5 25
K1298.15010X20 rostfritt stål M10 50 25 35 17,5 20
K1298.15010X30 rostfritt stål M10 50 25 35 17,5 30
K1298.15010X40 rostfritt stål M10 50 25 35 17,5 40
K1298.15010X50 rostfritt stål M10 50 25 35 17,5 50
K1298.16012X30 rostfritt stål M12 60 30 37 18,5 30
K1298.16012X40 rostfritt stål M12 60 30 37 18,5 40
K1298.16012X50 rostfritt stål M12 60 30 37 18,5 50


