Instillningsbultar i stal eller rostfritt stal med knopp i plast, vridskydd ﬁ‘ﬂ

och sned topp
Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:

Stalutforande:

Lasstift hardat: Hallfasthetsklass 5.8.

Utforande i rostfritt stal:
Lasstift hardat: Gangad hylsa 1.4305. Lasstift 1.4034.

Svampformad knopp i svartgré termoplast.

Utférande:
Stalutforande:
Lasstift hérdat, slipat och brunerat.

Utforande i rostfritt stal:
Lasstift hardat, slipat och brunerat.

' Anmérkning:
| Instéllningsbultarna anvéands dar spérrldget inte far forskjutas av tvarkrafter.
: ! ! Vridsdkringen garanterar att bultens position i forhallande till hylsan inte dndras.
C ! J ( ) ( ' ) Genom fasningen kan bulten ryckas ut automatiskt av ensidiga tvérkrafter. Nar
* skruven lossas till markeringen pa bulten kan fasningen vridas i steg om 60°.

Montage:
Skruven lossas med sexkant.

‘ Pa begéaran:
Specialutforanden.

4 Hj} Tillbehor:

Sw; Distansringar K0665

Ritningsinformation:

™ Form A: utan lasmutter
Form B: med lasmutter
—
— 1) Markeringsring
N\t

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com - info@kipp.com 1/2



°
- - - o - o - -
Installningsbultar i stal eller rostfritt stal med knopp i plast, vridskydd
och sned topp
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Artikeloversikt
Instéllningsbultar med vridsékring och fasning
Bestéllningsnr. Form Material D D1 D2 L L1 L2 L3 Slag Swi SW2 Fjaderkraft Fjaderkraft
grundkropp S borjan slut
F1caN F2 caN
K1300.12061 A Stal 6 Mi2x1,5 25 497 20 8 17 4 14 - 8 14
K1300.12060 A stal 6 M12 25 497 20 8 17 4 14 - 8 14
K1300.13081 A Stél 8 Mi6x1,5 33 66 26 10 23 6 19 - 20 35
K1300.13080 A stal 8 M16 33 66 26 10 23 6 19 - 20 35
K1300.012061 A rostfritt stal 6 Mi2x1,5 25 497 20 8 17 4 14 - 8 14
K1300.012060 A rostfritt stal 6 M12 25 497 20 8 17 4 14 - 8 14
K1300.013081 A rostfritt stél 8 Mi6x1,5 33 66 26 10 23 6 19 - 20 35
K1300.013080 A rostfritt stal 8 M16 33 66 26 10 23 6 19 - 20 35
K1300.22061 B Stal 6 Mi2x1,5 25 497 20 8 17 4 14 19 8 14
K1300.22060 B stal 6 M12 25 497 20 8 17 4 14 19 8 14
K1300.23081 B stal 8 Mi6x1,5 33 66 26 10 23 6 19 24 20 35
K1300.23080 B Stal 8 M16 33 66 26 10 23 6 19 24 20 35
K1300.022061 B rostfritt stél 6 Mi2x1,5 25 497 20 8 17 4 14 19 8 14
K1300.022060 B rostfritt stal 6 M12 25 497 20 8 17 4 14 19 8 14
K1300.023081 B rostfritt stal 8 Mi6x1,5 33 66 26 10 23 6 19 24 20 35
K1300.023080 B rostfritt stal 8 M16 33 66 26 10 23 6 19 24 20 35
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