Snabbspannare vertikala med vinklad fot och justerbar tryckspindel ﬁqt

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Stal.

Utforande:
Forzinkat stal.
Oljebestandigt plasthandtag.

Anmarkning:
| utférandena K1259.01000 och K1259.02000 medfoljer ett tryckstycke i neopren.

Tillbehor:
K0688
K0689
K0690
K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0104
K0106
K1441
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Snabbspannare vertikala med vinklad fot och justerbar tryckspindel
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Artikeldversikt
Snabbspéannare vertikala med vinklad fot och justerbar tryckspindel
Bestéllningsnr. Halbild Oppningsvinkel Oppningsvinkel Handkraft Hallkraft Hallkraft Spénnkraft Spénnkraft
Hallarm handtag FH F1 F2 F3 F4
N N N N N
K1259.01000 2 96° 69° 50 700 1000 500 800
K1259.02000 2 108° 70° 100 1000 2000 900 1300
K1259.03600 1 106° 67° 100 1800 3600 900 1800
Bestallningsnr. A Al A2 A3 B B1 B2 BS B5 C Cl D H L U L2 M
K1259.01000 14 29 - - 17,5 28 10 5 25 44 10 49 121 67 31 26 M5x35
K1259.02000 19 3% - - 26 42 1 6 3 64 13 55 170 79 35 295 M6x50
K1259.03600 35 51 8 16 35 51 148 88 3 82 19 68 244 143 93 70 M8x60
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