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Gangjarn i stal eller rostfritt stal invindiga, oppningsvinkel 125°

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Stal, axlar och forbindningselement i anodiserat aluminium.
Rostfritt stal 1.4404, axlar och forbindningselement i anodiserat aluminium.

Utforande:
Forzinkat.
Blank.

Anmérkning:
Géngjarnen &r bestandiga mot bdjning och torsion.

Oppningsvinkeln beror pé dorrens tjocklek:
- max. 2 mm tjock: dppningsvinkel 125°

- max. 8 mm tjock: dppningsvinkel 110°

- max. 13 mm tjock: 6ppningsvinkel 100°

Montage:

- For forsankt montering eller utanpa.

- Kan monteras pa hoger eller vanster sida.
- For horisontell eller vertikal anvéndning.

Ritningsinformation:
1) forsankt montering
2) montering utanpé
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Artikeldversikt
Gangjérn i stal eller rostfritt stal, invindiga, 6ppningsvinkel 125°
Bestéllningsnr. Material A Al A2 B B1 B2 B3 C D S
grundkropp
K1448.442932 stal 44 34 20 29 13 6 95 32 42 2
K1448.1442932 rostfritt stal A4 44 34 20 29 13 6 95 32 42 2
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