Bult med spar for axellasning lamplig for gaffelhuvuden

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning
\ Material:
Stal eller rostfritt stal 1.4301.
< : Forzinkat, galvaniserat stal.
Blankt rostfritt stal.
Anmarkning:

Bultarna med spér passar for gaffelhuvuden DIN 71752. De sikras med en lasbricka
for axlar enligt DIN 6799 (som alternativ KL-s&kring eller SL-sékring).

Axellasningen fungerar som sékring for bulten. | kombination med ett lampligt
gaffelhuvud far man en fungerande gaffellank.
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Artikeloversikt
Bult med spar for axellasning, lamplig for gaffelhuvuden
Bestallningsnr. Material D1 D2 D3 A K L M Z1 Z2
grundkropp
K1454.004085 stal 4 3,2 6 8,5 1 10,5 0,64 0,5 0,5
K1454.005105 stal 5 4 8 10,5 1,5 13 0,74 0,5 0,5
K1454.006125 Stal 6 5 9 12,5 15 15,5 0,74 1 0,5
K1454.008165 stél 8 6 12 16,5 2 20 0,94 0,5 1
K1454.010205 stal 10 8 14 20,5 2 25 1,05 1 1
K1454.012245 Stal 12 9 17 24,5 3 30 1,15 1 15
K1454.014275 stal 14 10 19 27,5 3 33 1,25 1,25 1,5
K1454.016325 stal 16 12 21 32,5 3 38,5 1,35 15 1,5
K1454.020405 Stal 20 17,5 26 40,5 4 46 19 15 2
K1454.025505 stél 25 18 32 50,5 5 57 1,9 1,5 2
K1454.104085 rostfritt stél 4 3,2 6 8,5 1 10,5 0,64 0,5 0,5
K1454.105105 rostfritt stl 5 4 8 10,5 15 13 0,74 0,5 0,5
K1454.106125 rostfritt stél 6 5 9 12,5 1,5 15,5 0,74 1 0,5
K1454.108165 rostfritt stél 8 6 12 16,5 2 20 0,94 0,5 1
K1454.110205 rostfritt stal 10 8 14 20,5 2 25 1,05 1 1
K1454.112245 rostfritt stal 12 9 17 24,5 3 30 1,15 1 1,5
K1454.114275 rostfritt stél 14 10 19 27,5 3 33 1,25 1,25 15
K1454.116325 rostfritt stal 16 12 21 32,5 3 38,5 1,35 1,5 1,5
K1454.120405 rostfritt stél 20 17,5 26 40,5 4 46 1,9 15 2
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