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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Kabelförskruvning rostfritt stål: ytterdelar 1.4404, Innerdelar 1.4305.
Kabelförskruvning plast: polyamid.
Tätningsinsats kabelförskruvning: TPU.
Slang: polyamid.

Utförande:
Kabelförskruvning: blankt rostfritt stål; transparent plast
Slang: belagd.

Anmärkning:
Mellanläggsbrickor ingår.
Metrisk gänga EN 60423.
Kapslingsklass IP 66, IP 68 till 15 bar, IP 69K.
Dragavlastning enligt EU-standard 62444.
Med EHEDG-certifiering.
Tätningsinsats fri från djurprodukter.

Temperaturområde:
Kabelförskruvning rostfritt stål: -40 °C till +85 °C.
Kabelförskruvning plast: -20 °C till +85 °C.
Slang: -20 °C till +95 °C.

Ritningar
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Artikelöversikt

Kabelförskruvningar i rostfritt stål eller plast, Hygienic DESIGN

Beställningsnr. Benämning Material
grundkropp

D D1 D2 D3 H SW L

K1453.12150 Kabelförskruvning rostfritt stål M12X1,5 - 8 7-5 19 17 7
K1453.16150 Kabelförskruvning rostfritt stål M16x1,5 - 10 9-7 21 20 9
K1453.20150 Kabelförskruvning rostfritt stål M20X1,5 - 12,5 12-9 27 24 9
K1453.25150 Kabelförskruvning rostfritt stål M25x1,5 - 18,5 18-15 27 30 10
K1453.32150 Kabelförskruvning rostfritt stål M32x1,5 - 25,3 23-20 27 36 11
K1453.16151 Kabelförskruvning plast M16x1,5 - 10 9-7 25 22 9
K1453.20151 Kabelförskruvning plast M20X1,5 - 12,5 12-9 29 26 9
K1453.25151 Kabelförskruvning plast M25x1,5 - 18,5 18-15 31 32 10
K1453.32151 Kabelförskruvning plast M32x1,5 - 25,3 23-20 32 38 11
K1461.1250 Slang polyamid 11,8 16 - - - - 50M
K1461.1750 Slang polyamid 15,6 21,6 - - - - 50M


