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Snabbspénnare i rostfritt stél, horisontella med sékerhetsspérr och ﬂ‘ﬂ
kraftsensor

Artikelbeskrivning/produktbilder
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Beskrivning

Material:

Snabbspannare i rostfritt stél.
Handtagselement i polyamid.
Upplasningsbygel i TPE.
Kraftsensor i rostfritt stal.
Elektronikhus i rostfritt stal.

Distanshylsa i rostfritt stal.
Géngstift i rosfritt stal.
Skyddshatta i termoplast.

Utférande:
Delar i rostfritt stal, blanka.
Svart skyddshatta.

Anmarkning:
inkl. 1 set spannstycken K1464

Tekniska data

Kraftsensor:

Nominell kraft Fom: spannkraft F4
Kalibreringsomrade: 0 - spannkraft F4
Noggrannhet — hela systemet: 5 % Fpom
Granskraft F: 120% From

Brottkraft Fg: >200% Fpom

Nom. temperaturomrade By nom: -20 - +60 °C
Forstérkarelektronik:

Driftspanning: 10 - 30 V DC

Utgangssignal (nom. parameter) Cpom: 4 - 20 mA 3 ledare
Tilldten spanning: <(Ub- 10 V)/0,024 A
Elektrisk anslutning: M12x1
Anslutningsbeldggning:

1. UB+

Kapslingsklass: IP66

Anvéndning:

Snabbspénnare anvénds for att halla och spdnna fast arbetsstycken. De anvands
som monterings- och hallaranordningar.

P43 snabbspénnaren med kraftsensor kan spannkraften métas och stéllas in. Darmed
kan arbetsstyckena spannas fast definierat och sparbart.

Spannkraften stalls in med spannstycket. Det finns spannstycken av olika hojd for att
passa olika tjocka arbetsstycken.

Tillbehor:
K1464

Ritningsinformation:
1) Spannstycke K1464
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Snabbspannare i rostfritt stal, horisontella med sakerhetssparr och
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Artikeldversikt
Snabbspénnare i rostfritt stal, horisontella med sakerhetssparr och kraftsensor
Bestéllningsnr. Férg Oppningsvinkel Oppningsvinkel ~ Handkraft  Hallkraft  Hallkraft ~ Spannkraft ~ Spannkraft ~ Utgangssignal
komponent Hallarm handtag FH F1 F2 F3 F4
N N N N N
K1463.10610011 svartgrd RAL 7021 86° 67° 160 1350 1900 720 1200 4-20mA
K1463.10810011 svartgra RAL 7021 86° 67° 200 2000 2800 830 1400 4-20mA
K1463.10610311 trafikrott RAL 3020 86° 67° 160 1350 1900 720 1200 4-20mA
K1463.10810311  trafikrott RAL 3020 86° 67° 200 2000 2800 830 1400 4-20mA
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Snabbspannare i rostfritt stal, horisontella med sikerhetsspérr och

kraftsensor
Artikeloversikt

Bestéllningsnr. Férg A Al A2 B Bl B2 C C1 D D1 D2 H H1 H2 L L1 L2 SW1 Sw2
komponent

K1463.10610011 svartgra RAL 7021 26 10 55 26 53,4 45 519 maks.16,4 M6 17 Mi12x1 90,2 86,1 30 1936 60 94 11 3

K1463.10810011 svartgra RAL 7021 26 10 6,2 26 51,1 45 58,7 maks.18,4 M8 17 Mi12x1 100,4 96,6 30 230,4 73,5 94 11 4

K1463.10610311 trafikrott RAL 3020 26 10 5,5 26 534 45 51,9 maks.16,4 M6 17 Mi2x1 90,2 86,1 30 1936 60 94 11 3

K1463.10810311 trafikrott RAL 3020 26 10 6,2 26 51,1 45 58,7 maks.18,4 M8 17 Mi12x1 100,4 96,6 30 2304 73,5 94 11 4
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