Kantigt gangjiarn med fastmuttrar, Form A

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning
Jf’\ A
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) Material:
o Stal.

Rostfritt stal 1.4305.
Rostfritt stal A4 1.4401.

Utférande:
Forzinkat stal eller rostfritt stal, blankt.

Anmérkning:

Kantigt gangjarn med fastmuttrar for utanpaliggande eller innanforliggande dorrar.
Skruvas fast med muttrarna (M6 eller M8) fran insidan. Den 3-delade modellen kan
inte hakas loss.

Gangjérnet kan anvindas till vanster eller héger. Oppningsvinkeln uppgér till 180°.
Levereras omonterat.

Fastmuttrar och brickor ingar.
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Artikeloversikt
Bestéllningsnr. Form Material Stalnyckel A Al A2 B B1 D1
grundkropp
K1142.0614027 A stél - 13 10 14 39 27 M6
K1142.0820033 A stal - 18 14 22 49 33 M8
K1142.10614027 A rostfritt stal 1.4305 13 10 14 39 27 M6
K1142.10820033 A rostfritt stal 1.4305 18 14 2 49 3B M8
K1142.20614027 A rostfritt stal 1.4401 13 10 14 39 27 M6
K1142.20820033 A rostfritt stal 1.4401 18 14 2 49 33 M8
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