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Fjadrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift, rostfritt
stal
Artikelbeskrivning/produktbilder

smvarn Beskrivnin
Rost g
frei
Material:
Hylsa 1.4305.

Tryckstift 1.4034.
Fjader 1.4310.

Utforande:
Blankt. Tryckstift hardat.

Anmérkning:

Detta tryckstycke anvands oftast som avtrycksstift och som fjdrande anslag i
verktygsbygge.

Tryckstiftet mandvreras i axiell riktning.

Ritningsinformation:
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Artikeloversikt
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Fjadrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift, rostfritt

stal
Artikeloversikt

Fjadrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift, standard-fjaderkraft

Bestallningsnr. D D1 H L T N S Fjaderkraft Fjaderkraft Bestallningsnr.

borjan slut Monteringsnyckel
F1caN F2caN

K1379.05 M5 24 23 18 08 08 15 5 17 K0317.905

K1379.06 M6 27 25 20 1 1 2 6 17 K0317.906

K1379.08 M8 35 3 2 14 12 25 7 29 K0317.908

K1379.10 M10 4 3 2 14 16 3 8 31 K0317.910

K1379.12 M12 6 4 28 2 2 4 10 47 K0317.912

K1379.16 M6 7,5 5 32 25 25 5 38 85 K0317.916
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