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Beskrivning

Material:

Handtag i zinkgods.

Tryckknapp 1.4305.

Bult i rostfritt stal 1.4542.

Kulor i rostfritt stal 1.4125.
Tryckfjader i rostfritt stal 1.4310.

Utférande:
Handtag svart.
Rostfritt stél, blankt.

Anmaérkning:

Kulsparrbultarna anvands till att snabbt och enkelt sitta ihop och fixera
komponenter.

Genom att trycka pa tryckknappen laser man upp de bada kulorna sa att delarna
som ska anslutas kan kopplas ur. Nar man slapper tryckknappen lases kulorna
automatiskt sa att delarna sitter sakert.

Skjuvkraft dubbel skjuvspénning (F) = S - T aB max.

Uppgifterna for skjuvkraften géller den teoretiska brottlasten.

Det &r icke bindande riktvirden utan hansyn till sdkerhetsfaktorer och utan nagot
ansvar fran var sida. Vardena anges endast som information och ar ingen juridiskt
bindande garanti for egenskaperna.

Belastningsvérdena har berédknats enligt DIN 50141. Anvindaren maste sjélv avgora
om Kkulspérrbulten ar lamplig for den aktuella anvandningen.

De olika materialen som kulsparrbultarna anvénds i, vaderférhallanden och slitage
kan péverka de faststéllda vardena.

Kulsparrbultar med hog skjuvhéallifasthet 4r markta med ett spar pa bulten.

Fordelar:

Hdgre belastningskapacitet 4n standardkulsparrbultarna.

Bulten av rostfritt stal 1.4542 ar hardad, har hog skjuvhallfasthet och ar mycket
belastningstalig.

Tillbehor:

Fasthylsor for kulsparrbultar KO724
Sakerhets-spiralkabel K0367
Sakerhetsvajer med dgla KO367
Nyckelring KO367
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Artikeldversikt
Kulsparrbultar med T-handtag med hog skjuvhalifasthet
Bestéllningsnr. B D D1 D2 D3 L L1 L2 L3 L5 Fésthal Skjuvkraft
H11 tvaskarig
max. KN
K0793.214605010 17,6 46 5 55 132 10 59 25 194 159 5 24
K0793.214605015 17,6 46 5 55 132 15 59 25 194 209 5 24
K0793.214605020 17,6 46 5 55 132 20 59 25 194 259 5 24
K0793.214605025 17,6 46 5 55 132 25 59 25 194 309 5 24
K0793.214605030 17,6 46 5 55 132 30 59 25 194 359 5 24
K0793.214606010 17,6 46 6 68 132 10 68 25 194 16,8 6 35
K0793.214606015 17,6 46 6 68 132 15 68 25 194 218 6 35
K0793.214606020 17,6 46 6 68 132 20 68 25 194 268 6 35
K0793.214606025 17,6 46 6 68 132 25 68 25 194 31,8 6 35
K0793.214606030 17,6 46 6 68 132 30 68 25 194 368 6 35
K0793.214606035 17,6 46 6 68 132 35 68 25 194 418 6 35
K0793.214606040 17,6 46 6 68 132 40 68 25 194 46,8 6 35
K0793.214606045 17,6 46 6 68 132 45 68 25 194 518 6 35
K0793.214606050 17,6 46 6 68 132 5 68 25 194 568 6 35
K0793.216308020 23 629 8 95 173 20 78 33 244 278 8 63
K0793.216308025 23 629 8 95 173 25 78 33 244 328 8 63
K0793.216308030 23 629 8 95 173 30 78 33 244 378 8 63
K0793.216308035 23 629 8 95 173 35 78 33 244 428 8 63
K0793.216308040 23 629 8 95 173 40 78 33 244 478 8 63
K0793.216308045 23 629 8 95 173 45 78 33 244 528 8 63
K0793.216308050 23 629 8 95 173 50 7,8 33 244 57,8 8 63
K0793.216310020 23 629 10 12 173 20 89 33 244 289 10 100
K0793.216310025 23 629 10 12 173 25 89 33 244 339 10 100
K0793.216310030 23 629 10 12 173 30 89 33 244 389 10 100
K0793.216310035 23 629 10 12 173 35 89 33 244 439 10 100
K0793.216310040 23 629 10 12 173 40 89 33 244 489 10 100
K0793.216310045 23 629 10 12 173 45 89 33 244 539 10 100
K0793.216310050 23 629 10 12 173 50 89 33 244 589 10 100
K0793.216310060 23 629 10 12 173 60 89 33 244 689 10 100
K0793.218212025 33 81,8 12 145 263 25 99 395 288 349 12 144
K0793.218212030 33 81,8 12 145 263 30 99 395 288 399 12 144
K0793.218212035 33 81,8 12 145 263 35 99 395 288 449 12 144
K0793.218212040 33 81,8 12 145 263 40 99 395 288 499 12 144
K0793.218212045 33 81,8 12 145 263 45 99 395 288 549 12 144
K0793.218212050 33 81,8 12 145 263 50 99 395 288 599 12 144
K0793.218212060 33 81,8 12 145 263 60 99 395 288 699 12 144
K0793.218212070 33 81,8 12 145 263 70 99 395 288 799 12 144
K0793.218212080 33 81,8 12 145 263 80 99 395 288 899 12 144
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Artikeldversikt
Bestéllningsnr. B D D1 D2 D3 L L1 L2 L3 L5 Fasthal Skjuvkraft
H11 tvaskdrig
max. kN
K0793.218216030 33 81,8 16 19 26,3 30 13,1 39,5 28,8 43,1 16 257
K0793.218216035 33 81,8 16 19 26,3 35 13,1 39,5 28,8 48,1 16 257
K0793.218216040 33 81,8 16 19 263 40 131 39,5 28,8 53,1 16 257
K0793.218216045 33 81,8 16 19 26,3 45 13,1 39,5 28,8 58,1 16 257
K0793.218216050 33 81,8 16 19 26,3 50 13,1 39,5 28,8 63,1 16 257
K0793.218216060 33 81,8 16 19 26,3 60 13,1 39,5 28,8 73,1 16 257
K0793.218216070 33 81,8 16 19 26,3 70 13,1 39,5 28,8 83,1 16 257
K0793.218216080 33 81,8 16 19 26,3 80 13,1 39,5 28,8 93,1 16 257
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