Spannbultar i stal eller rostfritt stal med bricka

Artikelbeskrivning/produktbilder

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Beskrivning

Material:
Bricka i stal 1.0715.
Klamkilar i stal 1.0715 eller rostfritt stal 1.4305

Utforande:
Forzinkad bricka.

Klamkilar brunerade eller blanka.

Anmaérkning:

Anvands for att fixera adapterplattorna eller den 6ppna vinkeln eller plattan i
bord med halraster eller plattor med hal 16 mm, @20 mm eller 328 mm och
for att positionera och fixera utbytbara uppspanningsplattor. Nar man vrider pa
cylinderskruven spanns klamkilarna fast i halet.

Fordelar:

Fungerar dven for fastpanningsplattor av tunnare material (metall: =8 mm eller =4
mm ; trd =18 mm).

Spanns fast i halet pa ett sitt som inte skadar ytan.

L&g modell.
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Artikeloversikt
Spannbultar i stal eller rostfritt stal med bricka
Bestallningsnr. Material D D1 H H1 H2 SW B
grundkropp Spannomrade
K1504.016 Stal 16 40 48 17,5 7 6 0-14
K1504.120 rostfritt stél 20 40 48 21 7 6 0-10
K1504.028 stal 28 40 68 28 7 6 0-23
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