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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Stål.

Utförande:
Förzinkat.

Anmärkning:
Gångjärnen är endast avsedda för att användas horisontellt.
För utförandet med fjäder nås ett vridmoment på 1,0 Nm vid öppning och 3,0 Nm vid
stängning.
Öppningsvinkel 110°.
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Ritningar

Artikelöversikt

Gångjärn i stål invändiga, öppningsvinkel 110°

Beställningsnr. Form Produkttyp A A1 B B1 B2 B3 D D1 S

K1519.50400 A gångjärn invändiga 50 32 40 20 16 10 6,2x14,2 6,2x12,2 2
K1519.50401 B gångjärn invändig fjäder 50 32 40 20 16 10 6,2x14,2 6,2x12,2 2


