Stanghandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion och en ﬁqt

tryckknapp
Artikelbeskrivning/produktbilder
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Beskrivning

Material:
Hallare i plast PAG.
Handtagsror i plast PVC.

Utforande:
Svarta hallare med fin struktur.
Svarvat handtagsror, svart.

Anmérkning:

Form A:

Tryckknapp (véxlare)
2 LED:er

8-polig kontakt

Form B:

Nodstopp (2 dppnare)
Tryckknapp (véxlare)
2 LED:er

12-polig kontakt

Kontakten &r monterad i handtagshallaren ur den undre roraxeln.
Kontaktanslutningen kan levereras (K1498) med kabel pa 10 m som tillbehor. Maste
bestéllas separat.

Kapslingsklass: IP65 med paskruvad kontaktanslutning.

Stanghandtag i passande stil utan elektrisk kopplingsfunktion (K1528) kan levereras.

Montage:
Fran mandversidan.

Ritningsinformation:
1) Nodstopp

2) Rod LED
3) Gron LED
4) Tryckknapp

5) Kontakt, M12x1
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Artikeldversikt
Stanghandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion
Bestallningsnr. Form A B B1 D H H1 H2 L L1 L2 Barférmaga
N
K1529.180 A 180 48 32 85 80 10 60 230 13 - 1000
K1529.1180 B 180 48 32 85 80 10 60 230 13 30 1000
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