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Teleskopskenor i stal for montering pa sidan, helt utdragbara, barkraft
upp till 35 kg

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:

Skenor i stal.

Kulhallare i stal och plast.
Kulor i C-stal.

Utférande:
Forzinkade, och blapassiverade skenor.
Hérdade kulor.

Bestéllningsinformation:
Saljs parvis

Anmérkning:

For de helt utdragbara teleskopskenorna ar rérelsen lika med monteringslangden,
vilket gor dem bekvdmare och enklare att anvanda. Lasning i stingd position. Tack
vare spaken &r det latt att ta ut 1ddan och ta av den fran styrningen.

Med ett Iatt tryck skjuts teleskopskenorna ut automatiskt och néstan helt ljudiost.
Teleskopskenornas dynamiska lastkapacitet ger maximal belastningsformaga for ett
vertikalt monterat par teleskopskenor nar hela utdragsléangden utnyttjas. De angivna
bérkrafterna géller det maximala vérdet vid 50 000 cykler.

Observera:
Belastningsformagan for alla teleskopskenor har testats enligt DIN EN 15338, niva 2.
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Artikeloversikt

Teleskopskenor i stal for montering pa sidan, helt utdragbara, barformaga upp till 35 kg
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Teleskopskenor i stal for montering pa sidan, helt utdragbara, barkraft

upp till 35 kg
Artikeldversikt
Bestéllningsnr. A Al A2 A3 Ad A5 A6 B H L Slag Barformaga
S per par
kg
K1572.0300 35 128 - - - 35 192 12,7 46 300 300 35
K1572.0350 35 128 64 - - 35 242 12,7 46 350 350 35
K1572.0400 35 128 96 - - 35 292 12,7 46 400 400 35
K1572.0450 35 128 160 - - 35 342 12,7 46 450 450 35
K1572.0500 35 128 96 96 - 35 392 12,7 46 500 500 35
K1572.0550 35 128 96 128 - 35 442 12,7 46 550 550 35
K1572.0600 35 128 96 128 96 35 492 12,7 46 600 600 35
K1572.0650 35 128 96 128 128 35 542 12,7 46 650 650 35
K1572.0700 35 128 96 128 192 35 592 12,7 46 700 700 35

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

www.kipp.com - info@kipp.com

2/2



